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A kép illusztracio

Gyakori terhelésvaltasokhoz: a ,vonéhorog”

dugaszcsatlakozék kapcsolédasahoz.

A hlizadsmentesités ennél tobbre képes, mint pusztan a

vezetékek tehermentesitése:

egyszerlien pattintsa a dugaszra, és

* kotegelje a vezetékeket

* vezesse a kabeleket

* hasznadlja segédeszkozként az 6sszekotéshez és
levalasztashoz

Nem okoz sériilést a csatlakozasi pontokon, atlathaté és

rendezett huzalozés, a kezelése pedig egyszerd.

Felhasznaloi elényok: tartds ipari nehézcsatlakozok zord

ipari kornyezetben, kényelmes kezeléssel, ami noveli a

rendszer elérhet6ségét.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok,
Huzasmentesito, fekete, Pélusszam: 6
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Technical data
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 37 mm Meélység (coll) 1.4567 inch
Magassag 3.3 mm Magassag (coll) 0.1299 inch
Szélesség 24.8 mm Szélesség (coll) 0.9764 inch
Nett6 tomeg 092g¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PA 66/6 Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Térolasi h6mérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50°C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 141.00 mm
VPE szélesség 104.00 mm VPE magasséag 40.00 mm
Fontos megjegyzés
IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhet6” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-02
ECLASS 15.0 27-46-04-02
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Méretrajz Felhasznalasi példa

0.516"

Felhasznalasi példa Felhasznalasi példa
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