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b’

RoHS

\/compum

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Beépitett dugdk, M 12, Felerésité menet: M 16 x
1.5, Pélusszam: 5, Sodrat / kabelhossz:

Rendelési szam 2530840000

Tipus SAIFG-M12B-L-F12-M16

GTIN (EAN) 4050118540963

Qty. 60 Darab

A létrehozas datuma 20.12.2025 10:08:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2530840000

SAIFG-M12B-L-F12-M16

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 1.97¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Dugaszol6 NYAK-csatlakozék miiszaki adatai

Pélusszam 5 Kédolas L-coded
Felszerelés tipusa Elélapi rogzités Hazak M12 aljzat
Telepitési magassag 12 mm Névleges fesziiltség 63V

Névleges aram 16 A Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban
Erintkezé feliilet Arany a nikkel felett Haz f6 anyaga Cink présontvény
Csatlakozasi menet M12 Meghuzasi nyomaték M12:0,8-1,2 Nm
Felerésité menet M16x 1.5 Dugaszolasi ciklusok 500

Erintkez anyaga Cu-6tvozet

Altalanos informaciék

P6lusszam 5 Haz f6 anyaga Cink présontvény
Csatlakozasi menet M12 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Erintkezé felilet Arany a nikkel felett Felszerelés tipusa ElSlapi rogzités
Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban Dugaszolasi ciklusok 500

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003556 ETIM 9.0 EC003556

ETIM 10.0 EC003556 ECLASS 14.0 27-44-02-24
ECLASS 15.0 27-44-02-24
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Méretrajz

panel housing ;
t=1,0-2,5 |
|

gasket &
ot I
M12 PCB adapter SWi8
(optional) width across
flats 18
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