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RoHS

Vnmrum

A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Crimp contact
Rendelési szdm 2530920000
Tipus SAI-M12L-KSC-0.5
GTIN (EAN) 4050118541038
Qty. 50 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Hossz 23.2 mm Hossz, inch 0.9134 inch
Nett6 tomeg 0.58¢g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4
Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai
Erintkezd feliilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Krimpelhetd csatlakozas
Erintkez6 anyaga Cu Névleges fesziiltség 63V
Névleges aram 16 A Dugaszolasi ciklusok 500
Szennyezés sulyossaga 3 Az érintkezé tipusa Erintkez6
Altalanos informaciék
1. csatlakozas M12 Contact 2. csatlakozas Crimp
Erintkez6 anyaga Cu Erintkezd feliilet Aranyozott
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratd, min. finomsodratd, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 0.5 mm?2
Dugaszolasi ciklusok 500
Szabvanyok
Csatlakoz6, standard IEC61076-2-111
Besorolasok
ETIM 8.0 EC0O00796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC0O00796 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Méretrajz

23.2

Pin
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Crimping tools

Krimpel6 szerszamok kapcsolt érintkez6khoz

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CTXCM 1.6/2.5 Valtozat
Rendelési 9018490000
szam

GTIN (EAN) 4008190884598
Qty. 18T

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm?2, 4mm?2, W-
krimp
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