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A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Terepen rogzithet csatlakozé, M12 dugé
Rendelési szdm 2531020000

Tipus SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

GTIN (EAN) 4050118541137

Qty. 1 Darab

Rolf/

\/camum
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E307231
Méretek és tomegek

Nettd tomeg 43¢

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 5 Kédolas L-coded

Erintkezé fellilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Krimpelheté csatlakozas
Haz f6 anyaga Cink présontvény Kabelatmérd, max. 13.5 mm

Kabelatmérd, min. 5.8 mm Erintkez6 anyaga Cu
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2

Névleges fesziiltség 63V Névleges aram 16 A

Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban Dugaszolasi ciklusok 500

Szennyezés sulyossaga 3 Névleges aram 16 A

Arnyékolas csatlakozas Igen Menetes gy(ri anyaga Cink présontvény

Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C Csatlakozasi keresztmetszet, max. 1.5 mm?2

Csatlakozasi keresztmetszet, min. 0.75 mm?2

Altalanos informaciok

Pdlusszdm 5 1. csatlakozéas M12

2. csatlakozas Crimp Haz f6 anyaga Cink présontvény
Csatlakozasi menet M12 dugd Erintkez6 anyaga Cu

Erintkezd feliilet Aranyozott Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban
Dugaszolasi ciklusok 500

Szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 61076-2-111

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.
4 x krimpel6 érintkezé, csap / 1 x krimpeld érintkez6, aljzat az FE-funkcidhoz.

Besorolasok
ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
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ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9,1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Erintkezék

Altalanos rendelési adatok

A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolasti M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Tipus SAI-M12L-KSC-0.5 Valtozat
Rendelési 2530920000 Crimp contact
szam

GTIN (EAN) 4050118541038

Qty. 50 ST

Tipus SAI-M12L-KSC-0.75 Valtozat
Rendelési 2530930000 Crimp contact

szdm

GTIN (EAN) 4050118541045

Qty. 50 ST

Tipus SAI-M12L-KSC-1.5 Véltozat
Rendelési 2530940000 Crimp contact
szam

GTIN (EAN) 4050118541052

Qty. 50 ST

Tipus SAI-M12L-KSC-2.5 Valtozat
Rendelési 2530950000 Crimp contact
szam

GTIN (EAN) 4050118541069

Qty. 50 ST

Tipus SAI-M12L-KBC-0.5 Valtozat
Rendelési 2530990000 Crimp contact

szam

GTIN (EAN) 4050118541106

Qty. 50 ST

Tipus SAI-M12L-KBC-0.75 Valtozat
Rendelési 2531000000 Crimp contact
szam

GTIN (EAN) 4050118541113

Qty. 50 ST

Tipus SAI-M12L-KBC-1.5 Valtozat
Rendelési 2531010000 Crimp contact
szdm

GTIN (EAN) 4050118541120

Qty. 50 ST

Tipus SAI-M12L-KBC-2.5 Valtozat
Rendelési 2525650000 Crimp contact

szam
GTIN (EAN) 4050118537000
Qty. 50 ST
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