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COMPLIANT

WIL-LED lampa termékcsalad: Csak 8 mm (magnessel
9,4 mm) magas LED lampa 24 V DC fesziiltséghez,
rendkivil nagy fényteljesitménnyel és hosszu (t6bb,
mint 60 000 éra) élettartammal. Rendkiviil massziv
kialakitas teljes kiontéssel és fém hazzal - vizallo

kivitel (IP67). 6500 K fényszinének (nappali fény)
koszonhetben szamos alkalmazasi célnak megfelel. Az
opcionalisan beszerezheté M 12 csatlakozassal konnyen
csatlakoztathato. Alacsony dramfogyasztasa miatt a
mukodtetéshez 24 V-os aramellatas elegendé.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2535900000

Tipus WIL-
LWXXXX-6500D024-765SXX5.0BXXXXXXXX

GTIN (EAN) 4050118547566

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E354496
Méretek és tomegek
Mélység 40 mm Mélység (coll) 1.56748 inch
Magassag 8 mm Magassag (coll) 0.315 inch
Szélesség 765 mm Szélesség (coll) 30.1181 inch
Nett6é tomeg 550¢g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -20-60°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
EPREL regisztraciés szam 1323280
Cable technical specifications
Kabel anyaga PUR Kopeny szine fekete
Haz {6 anyaga hard anodised aluminium Kabelhossz 5m
Erkeresztmetszet 0.34 mm?2
Connection data
LED modul csatlakoztathatd nem Valtozat Cable end open
Poélusszam 2 Koédolas nincs
Csatlakozasi menet without Vezetékezés 4. érintkez6 (szal: fekete)
vezérl6 fehér LED, 3.
érintkez6 (szal: kék)
Electric data
Névleges fesziiltség 24V DC Névleges dram 1.07 A
Aramellatas 25.7W Szabélyozhat6 Igen
General technical data
Csatlakozas tipusa Pre-assembled cable Electronic equipment on rolling stock  No

Javasolt UL-osztaly tapellatashoz vald
hasznélathoz

NEC 2. osztaly

LED modul alakja

Négyszogletes

Number of LEDs 49 Fényszin (CCT) 6500K, White
Luminosity 3470 cd Fényaram 3100 Im
Emitting angle 40° lllumination level 929 lux
Elettartam 60.000 h Felszerelés tipusa Screw mounting

A létrehozas datuma 28.11.2025 10:22:57 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

WIL-LWXXXX-6500D024-765SXX5.0BXXXXXXXX

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Drill hole spacing 750 mm Utésallésag IKO5
Védelmi osztaly IP67 Hatékonysagi osztaly (az EU 874/2012 G

irdnyelve szerint)
Material data
LED burkolat anyaga ESG Haz {6 anyaga hard anodised aluminium
Material of end caps PBT
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000996 ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 9,1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35 ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35 ECLASS 13.0 27-11-06-35
ECLASS 14.0 27-11-06-35 ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Csavaros csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmidiller
egyedileg szerelheté dugaszolhato6 csatlakozasok széles
valasztékat kindlja.

Nagyon robusztus és példaul gépészetben idealisan
hasznalhat6 dugaszok és aljzat az M8, M 12,

M16 és 7/8"-os csatlakozasi méretek testre

szabhat6 csatlakoztatdsdhoz. Az M12 dugaszolhato
csatlakozasokkal 5 kiilonb6z6 csatlakozorendszer
valaszthato.

A csavaros csatlakozast az alkalmazasok széles korében
lehet hasznalni. Ezzel a technolégiaval a vezet6t, opcidsan
érvéghivellyel, be lehet dugni az 0sszekoté elembe és
csavarral rogziteni. Ez a csatlakozastechnika klasszikus,
legolcsébb formaja, amely tAmogatja a tobb vezetbs
csatlakozasokat is.

Tipus SAIBGS-P-4A-4/6-M12 Valtozat

Rendelési 9457240000 Terepen rogzithet6 csatlakozo, M 12
szdm

GTIN (EAN) 4008190312275

Qty. 18T

Tipus SAISGS-P-4A-4/6-M12 Viltozat

Rendelési 9457550000 Terepen rogzithet6 csatlakozé, M 12
szam

GTIN (EAN) 4032248167647

Qty. 18T

Mozgasérzékel6 csavaros csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

MozgasérzekelS a WIL-LED vilagitdtesthez, csavaros
csatlakozassal. Allithatd kapcsolasi id6.

Tipus WIL-BM-SK Valtozat
Rendelési 2537720000

szam

GTIN (EAN) 4050118549157

Qty. 18T
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Mozgasérzékel6 csavaros csatlakozas kabellel

Mozgasérzékel6 a WIL-LED vilagitotesthez, csavaros
csatlakozassal, 3 m-es tépké,bellel és M 12 kabellel a WIL
ldmpdara csatlakoztatashoz. Allithaté kapcsolasi id6.

g

Altalanos rendelési adatok

Tipus WIL-BM-SK-M12-3.0U Valtozat
Rendelési 2537700000

szam

GTIN (EAN) 4050118549140

Qty. 18T

Jackpac® mozgasérzékeld

Mozgasérzékel6 a WIL-LED vilagitotesthez, csavaros
csatlakozassal, 3 m-es tapkabellel és M12 kabellel a WIL
ldmpdara csatlakoztatdshoz. Allithaté kapcsolasi id6.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WIL-BM-JP-M12-3.0U Valtozat
Rendelési 2537710000

szam

GTIN (EAN) 4050118549164

Qty. 18T

Ajtékapcsolo

The WIL door switch is pre-assembled with an M 12 cable
and an access line. This allows for a simple Plug and
Produce feature with our WIL LED lamp series.

~,
SN

\
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WIL-TS-M12 Valtozat
Rendelési 2537730000

szam

GTIN (EAN) 4050118549188

Qty. 18T

Elforgathaté tarto

.
.o

Altalanos rendelési adatok

Y

Elfordithaté konzol WIL lampéakhoz, kiilonlegesen magas
mindségU valtozat retesz nélkil

Tipus WIL-SCHWENKHALTER Valtozat
Rendelési 2614220000

szam

GTIN (EAN) 4050118651249

Qty. 18T

Connect Power INSTA POWER

ot 002i00Ac

Imiies

Weidmdiier 32
Wsaronen er

Altalanos rendelési adatok

Az egyfazisu INSTA-POWER kapcsolo6 tapegységeket
széles teljesitmény-spektrum, kompakt kialakitas és jé ar-
érték arany jellemzi. -25°C és +70°C kozotti hémérséklet-
tartomanyban alkalmazhatéak, nemzetkozi jévahagyéssal,
és széles bemend fesziiltség-tartomannyal rendelkeznek.
Ezeket széles korl alkalmazasokban lehet felhasznalni. Ez
magaban foglalja a jel- és tavkozlési rendszereket, és az

alacsony energiaigény( automatizalasi rendszereket akar
96 wattig.

Tipus PRO INSTA 30W 24V 1.3A Valtozat
Rendelési 2580190000
szdm

GTIN (EAN) 4050118590920
Qty. 18T

Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
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