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A BasicLine (IE-WL-BL sorozat) jellemzéi

¢ |EEE 802.11a/b/g/n kompatibilis elérési pont / kliens

* MIMO technologia max. 300 Mbit/s atviteli sebességig

* Megszakitdsmentes atkapcsolas az elérési pontok
kozott a gyors roamingnak koszonhetéen

¢ DFS tAmogatasa az 5 GHz-es savban

A ValueLine (IE-WL-VL sorozat) jellemzai

¢ |EEE 802.11a/b/g/n kompatibilis elérési pont/kliens/
bridge

* MIMO technolégia max. 300 Mbit/s atviteli sebességig

* Megszakitdsmentes atkapcsolas az elérési pontok
kozott a gyors roamingnak koszonhetéen

¢ DFS tAmogatasa az 5 GHz-es savban

¢ PoE tapellatas lehetséges az IEEE 802.3af szerint

* Integralt DI/DO felligyelethez és riasztashoz

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Vaéltozat Wireless Access Point/Bridge/Client, IEEE 802.11
a/b/g/n, US-Model, IP30, -40 °C...75 °C

Rendelési szam 2536710000

Tipus IE-WLT-VL-AP-BR-CL-US

GTIN (EAN) 4050118548723

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
c us
ATEX
LISTED
FOR HAZ.LOC. C1D2 KOREANCERT

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (EAC) E344136
Méretek és tomegek
Mélység 105 mm Mélység (coll) 4.1338 inch
Magassag 135 mm Magassag (coll) 5.3149 inch
Szélesség 52.7 mm Szélesség (coll) 2.0748 inch
Nett6é tomeg 880g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -40°C..75°C
Péaratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas

nélkiil)

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

ENMC megfeleloség és jovahagyasok

Robbanasveszélyes zéna

UL/cUL, Class | Division

2, Groups A, B,CésD, 2.
ATEX-z6na, Ex nA IIC T4

Ge

EMC szabvanyok

EN 61000-6-2, EN
61000-6-4, CISPR 22,
FCC Part 15B Class B,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 8 kV; Air: 15 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Power:
2 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-4 EFT: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10V, IEC
61000-4-8

Vezeték nélkiili

EN 301 489-1/17,EN Vibracié
300 328, EN 301893,

TELEC, FCC ID SLE-

WAPNOO8

IEC 60068-2-6 szerint

Utés IEC 60068-2-27 szerint Biztonsag szabvany SELV according to EN
62368-1, UL 60950-1

Biztonsagi szabvany EN 18031-1

Garancia

Id6koz 5 év
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RJ45 portok

10/100/1000BaseT(X),
automatikus egyeztetés,
Teljes/fél-duplex
tizemmaod, Auto MDI/MDI-
X-csatlakozas

Konzol port interfész

RS-232 (RJ45-csatlakozas)

Riasztasi érintkezé

1 relékimenet 1 A
aramterhelhet6séggel 24
V DC-vel

Mkodés alaphelyzetbe allit6 gomb

Gyari beallitadsok
visszadllitasa

Digitalis bemenetek

2 bemenet ugyanazzal a

foldeléssel, szigetelt

e +13 és +30V kozott a
logikai ., 1"-hez

¢ -30 és +3 V kozott a
logikai ,0"-hoz

* Max. bemené aram: 8
mA

Standard antenna

2 dBi irdnyfliggetlen
kétsavos antenna, RP-SMA
(dugasz)

Csatlakozo kiilsé antennak szamara

2x RP-SMA aljzat, 500 V
insulation

LED-kijelz6

PWR1, PWR2, PoE, HIBA,
ALLAPOT, JEL, WLAN, LAN

Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max. 75 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Paratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas Tarolasi hdmérséklet, max. 85 °C
nélkul)
Térolasi hémérséklet, min. -40°C
MTBF
MTBF Szabvanynak megfelel6 Telcordia SR-332
Mkodési id6 (6ra), min. 570854 h
Miiszaki adatok
Haz f6 anyaga fém Felszerelés tipusa DIN sin
Védelmi osztaly IP30
Technolégia
Standard IEEE 802.11 a/b/g/n Tamogatott protokollok Proxy ARP, DNS, HTTP,
for Wireless LAN, IEEE HTTPS, IP, ICMP, SNTP,
802.11i for Wireless TCP, UDP, Radius, SNMP,
Security, IEEE 802.3 DHCP, VLAN, STP/RSTP,
for 10BaseT, IEEE LLDP
802.3u for 100BaseT(X),
IEEE 802.3ab for
1000BaseT(X), IEEE
802.3af for Power-over-
Ethernet, IEEE 802.1D
for the Spanning Tree
protocol, IEEE 802.1w for
Rapid STP, IEEE 802.1Q
for VLAN tagging
Tapellatas

Polaritas-felcseréléssel szembeni
védelem

Rendelkezésre all

Tapfesziiltség

24V DC, 2 redundans bemenet, or 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)

Aramfelvétel

0.6 Aat12VDC,0.156 Aat48V DC

Aramfelvétel

7.2W
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Csatlakozas modja

1 levehet6 10 polusa sorkapocs tomb, 500 V insulation

Téapfesziiltség-tartomany

Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 12V
Feszliltség, max. 48 V

WLAN interfész

Atviteli sebesség

802.11b: 1, 2, 5,5, 11 MBit/s, 802.11a/g: 6. 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s, 802.11n: 6.5 to
300 MBit/s

Atviteli sebesség, WLAN

Szabvanyos IEEE 802.11b
max. 11 Mbit/s

min. 1 Mbit/s
Szabvanyos IEEE 802.11a/g
max. 54 Mbit/s

min. 6 Mbit/s
Szabvanyos IEEE 802.11n
max. 300 Mbit/s
min. 6.5 Mbit/s

Atviteli teljesitmény

802.11b: type 26+1.5 dBm at 1 MBit/s, type 26+1.5 dBm at 2 MBit/s, type 26£1.5 dBm at

5,56 MBit/s, type 251t1.5 dBm at 11 MBit/s, 802.11g: type 23+1.5 dBm to 6 to 24 MBit/s, type
23+1.5 dBm at 36 MBit/s, type 19+1.5 dBm at 48 MBit/s, type 18+1.5 dBm at 54 MBit/s,
802.11a: type 23+1.5 dBm at 6 bis 24 MBit/s, type 21+£1.5 dBm at 36 MBit/s, type 20+1.5 dBm
at 48 MBit/s, type 1811.5 dBm at 54 MBit/s, 802.11n (2.4 GHz): type 23+1.5 dBm at MCS0/8
20 MHz, type 18+1.5 dBm at MCS7/15 20 MHz, type 23+1.5 dBm at MCS0/8 40 MHz, type
17£1.5 dBm at MCS7/15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): type 23+1.5 dBm at MCS0/8 20 MHz, type
18%+1.5 dBm at MCS7/15 20 MHz, type 23%+1.5 dBm at MCS0/8 40 MHz, type 17+£1.5 dBm at
MCS7/15 40 MHz

Wireless LAN vételi érzékenység

802.11b:-93 dBm at 1 MBit/s, -93 dBm at 2 MBit/s, -93 dBm at 5.5 MBit/s, -88 dBm at 11 MBit/
s, 802.119g:-88 dBm at 6 MBit/s, -86 dBm at 9 MBit/s, -85 dBm at 12 MBit/s, -85 dBm at 18
MBit/s, -85 dBm at 24 MBit/s, -82 dBm at 36 MBit/s, -78 dBm at 48 MBit/s, -74 dBm at 54 MBit/
s, 802.11a:-90 dBm at 6 MBit/s, -88 dBm at 9 MBit/s, -88 dBm at 12 MBit/s, -85 dBm at 18
MBit/s, -8 1 dBm at 24 MBit/s, -78 dBm at 36 MBit/s, -74 dBm at 48 MBit/s, -72 dBm at 54 MBit/
s,802.11n (2.4 GHz): -70 dBm at MCS7 20 MHz, -69 dBm at MCS15 20 MHz, -67 dBm at MCS7
40 MHz, -67 dBm at MCS15 40 MHz, 802.11n (5 GHz): -69 dBm at MCS7 20 MHz, -71 dBm at
MCS15 20 MHz, -63 dBm at MCS7 40 MHz, -68 dBm at MCS 15 40 MHz

M(ikodési csatornak (kozépso sav)

US: 2.412 t0 2.462 GHz (11 channels); 5.180 to 5.240 GHz (4 channels); 5.260 to 5.320 GHz (4
channels); 5.500 to 5.700 GHz (8 channels, apart from 5.600 to 5.640 GHz); 5.745 to 5.825 GHz
(5 channels)

Adatbiztonsag

SSID sugarzas engedélyezve/letiltva, Tlzfal MAC/IP/protokoll/csatlakozé alapu szlréshez, 64-
Bit- és 128-Bit-WEP-kddolas, WPA/WPA2-személyi és vallalati (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP és
AES)

Sz6ré kédos eljaras és modulacio
(tipikus)

DSSS DBPSK-val, DQPSK, CCK, OFDM BPSK-val, QPSK-val, 16QAM-mel, 64QAM-mel, 802.11b:
CCK at 11/5.5 MBit/s, DQPSK at 2 MBit/s, DBPSK at 1 MBit/s, 802.11a / g: 64QAM 54/48
MBit/s-nél, 16QAM 36/24 MBit/s-néal, QPSK 18/12 MBit/s-nél, BPSK 9/6 MBit/s-nél, 802.11n:
64QAM at 300 MBit/s to BPSK at 6.5 MBit/s

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000816 ETIM 9.0 ECO00816
ETIM 10.0 EC000816 ECLASS 14.0 19-17-05-01
ECLASS 15.0 19-17-05-01
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Antennak és antennatartozékok (koax kabelek és egységek)

Altalanos rendelési adatok

Antennak és antennatartozékok (koax kabelek és

egységek)

» Korszerl antennak

* |pari kornyezetben bizonyitott

¢ Massziv kialakitas (akar IP67 védelem)

o Kiltéri és beltéri hasznalatra

* A legfrissebb technoldgiai tAmogatas

¢ Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

¢ Max. 5G (NR) tdmogatas (700 MHz - 3,8 GHz)

* Egyéb technoldgiakat is tAmogat (pl.: Bluetooth, GNSS,
stb.)

¢ Kiilonb6z6 hosszusagban elérhetd koax kabelek

* Megfeleld rad és fali szerelvények

Tipus IE-ANT-WL-DB-MIMO-DO-RP...  Valtozat

Rendelési 2788070000 Iranyfiiggetlen antenna, Wi-Fi antenna, Wi-Fi 6-is és 6E

szam (IEEE802.11ax), Linearis, Figgéleges, 2x RP-SMA dugé, IP67,

GTIN (EAN) 4064675066330 Impedancia: 50 Q

Qty. 18T

Tipus IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RP...  Valtozat

Rendelési 2788080000 Irdny antenna, Wi-Fi antenna, Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), +/- 45°
szam lineéris, 4x RP-SMA dugd, IP67, Impedancia: 50 Q

GTIN (EAN) 4064675066347

Qty. 18T

Tipus IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-...  Véltozat

Rendelési 2788090000 Iranyfuiiggetlen antenna, Cellds antenna, Wi-Fi antenna, Max. 5G (NR),
szam Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), Lineéris, Fliggbleges, 2x SMA dugé,
GTIN (EAN) 4064675066354 2x RP-SMA aljzat, IP67, Impedancia: 50 Q

Qty. 1ST

Tipus |IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF Valtozat

Rendelési 2788110000 Iranyfiggetlen antenna, Wi-Fi antenna, Wi-Fi 6-is és 6E

szam (IEEE802.11ax), Figgdleges, N aljzat, IP67, Impedancia: 50 Q

GTIN (EAN) 4064675066378

Qty. 18T

Tipus IE-ANT-O-ABG-360-7-NF Valtozat

Rendelési 1367130000 WLAN-antenna, Irdnyfiiggetlen antenna, Kétsavos (2,4 GHz / 5 GHz),
szam Erésités max. 8 dBi 5 GHz-nél / max. 6 dBi 2,4 GHz-nél, Fliggdleges, 1
GTIN (EAN) 4050118186321 x N-tipus hively, alul, IP68, Impedancia: 50 Q

Qty. 1ST

Tipus IE-ANT-0-BG-360-6-NF Viltozat

Rendelési 1367090000 WLAN-antenna, Iranyfliiggetlen antenna, 2,4 GHz-es sav, 6 dBi

szam erésités, Fliggdleges, 1 x N-tipus hiively, alul, IP67, Impedancia: 50 Q
GTIN (EAN) 4050118186352

Qty. 18T

Tipus |IE-ANT-O-AH-360-5-NF Valtozat

Rendelési 1367120000 WLAN-antenna, Iranyfliggetlen antenna, 5 GHz sav, 5 dBi erésités,
szam Figgdleges, 1 x N-tipus hiively, alul, IP64, Impedancia: 50 Q

GTIN (EAN) 4050118186345

Qty. 18T
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Tipus IE-ANT-P-ABG-75-9-NF Valtozat
Rendelési 1367140000

WLAN-antenna, Iranyantenna, Kétsavos (2,4 GHz / 5 GHz), 9 dBi

szam erGsités, Fliggdleges, 1 x N-tipus hiively, alul, IP67, Impedancia: 50 Q

GTIN (EAN) 4050118186338
Qty. 18T

Konfiguracié biztonsagi mentése és visszaallitasa modul (a Value- és PremiumLine, példaul a Basic- és
ValuelLine WLAN-eszk6zok kapcsoléival valé hasznalatra)

Altalanos rendelési adatok

Eszkdzkonfiguracio tarolasara és betoltésére alkalmas

modulok

¢ Csokkentett rendszer allasidé egyszer(
Ujrakonfiguralassal, a berendezés cseréjekor

* A tarolt konfiguracié automatikus betoltése az eszkoz
Ujrainditdsa utan lehetséges

* Kompakt és massziv kivitel

* A Weidmdiiller minden menedzselt switchével és ipari
WLAN eszkozével hasznalhato

Tipus EBR-MODULE RS232 Valtozat
Rendelési 1241430000
szam

GTIN (EAN) 4050118029086
Qty. 18T

Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C

Szerel6készlet 19”-os rack egységhez

Altalanos rendelési adatok

* DIN sin alapu eszkozok O0sszedllitdsa 19"-os
fogasléceken

Tipus RMKIT Valtozat
Rendelési 1241440000
szam

GTIN (EAN) 4050118029154
Qty. 18T

Kit for 19"-rack mounting
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Ethernet

¢ Cat-hoz alkalmas. b (max. 100 MHz) és Cat. 6 (max.
250 MHz Class E)

¢ PoE+ rendszerhez hasznalhat6 (az IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt Type 3 és 4 szerint)

* Minden vezetékpar védett

¢ Csatlakozas RJ45 aljzatokra

* Fémhaz

Altalanos rendelési adatok
Tipus VDATA CAT6 Valtozat
Rendelési 1348590000

Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,

szam 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
GTIN (EAN) 4050118153002
Qty. 18T
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