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Product image

Dugés csatlakozé panelen atmendé szereléssel opcionalis
lezaré funkciéval. Belsé csatlakozas lapos csatlakozoés
vagy forrasztott csatlakozassal. Ezeken a dugaszokon hely
talalhaté a feliratozashoz és kédolhatok.

* 400V (IEC) / 300 V (UL)

* 15 A(IEC) / 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, 5.08
mm, Pdlusszam: 16, 180°, Lapos csatlakozas,
Forrasztott csatlakozas, Doboz

Rendelési szam 2540790000
Tipus SLDF 5.08/16/180F L/F SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118553086
Qty. 18 Darab
Termékadatok IEC: 400V /15 A
UL:300V/ 10 A
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 28 mm Meélység (coll) 1.1024 inch
Magassag 17.32 mm Magassag (coll) 0.6819 inch
Szélesség 100.9 mm Szélesség (coll) 3.9724 inch
Nett6 tomeg 15.73 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

beb3b726-b512-4df5-8ccf-6e4395dc0eb 1

Rendszerspecifikacidok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

- sorozat BL/SL 5.08

Raszter mm-ben (P) 5.08 mm Raszter inch-ben (P) 0.200"
Kimend konyok 180° Pélusszam 16
L1, mm 76.20 mm L1, inch 3.000"
Sorok szdma 1 ErintkezGsorok szama 1
Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellenallas <5 mQ
Koédolhatd Igen Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszoléasi eré/polus, max. 6.5 N Huzoéeré / poélus, max. 5N
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport lla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2200 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet
Erintkezé felilet 6nozott Dugaszolhat6 csatlakozas 4...8 um Sn hot-dip tinned

rétegszerkezete
Tarolasi h6mérséklet, min. -40 °C Tarolasi hdmérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50°C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. p6lusszam (Tu=20 15 A

OC)
Névleges aram, min. pélusszam 13A Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség 400V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 4 kV Névleges |okéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kv

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez
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Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszUsag 350.00 mm
VPE szélesség 135.00 mm VPE magassag 38.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Hivatkozasi szoveg A maanyag gallér kiilsé
atmérdje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P),
Az érvéghiivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani.
CSA névleges adatok
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
UL 1059 névileges adatok
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A

UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Fontos megjegyzés

IPC megfelelség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Dimensional drawing

Product image
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FRONT PLATE CUT-OUT
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