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A energia adatlekéréseinek haladé funkcioi

A ValuelLine energiamérdk teljesitménye tulmutat az
energiamérés alapvetd funkcidin.

Emellett idealisak a tovabbi energiaminéségi paraméterek
meghatarozasara, tarolasara és vizualizalasara.

Az ingyenes ,ecoExplorer go” szoftver a legtobb
termékcsoporthoz elérhetéek,

helyezéséhez / a mért értékek vizualizacidjdhoz,
masrészrél pedig a teljesitmény minéségének
elemzéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Rendelési szdm 2540900000

Tipus ENERGY METER 750-24

GTIN (EAN) 4050118553222

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok CE; CULUS
Approvals CE
Joévahagyasok
€ W
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E469563

Meéretek és tomegek

Mélység 72 mm Mélység (coll) 2.8346 inch
Magasséag 96 mm Magassag (coll) 3.7795 inch
Szélesség 96 mm Szélesség (coll) 3.7795 inch
Nettd tdmeg 250¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..70°C Paratartalom tarolasi hémérsékleten 0..90 % RH
Uzemi hémérséklet -10°C..56°C Paratartalom Gizemi hémérsékleten 0-75%RH
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Mérofesziiltség-bemenet
Kisfeszliltségl halozat 3 phase 4 wire (L1 + L2 Fesziiltségmérés pontossaga 0.2 %

+ L3 + N), 3 phase 3 wire

(L1 +L2+1L3)
Three-wire system Igen Quadrants 4
Harmonikusok kérésre / fesziiltség 1.-40. Torzitasi tényezd THD-U %-ban Igen

Meéréstartomany, fesziiltség L-L, AC 480V
(atalakité nélkal)

Meéréstartomany, fesziiltség L-N, AC 277V
(atalakité nélkal)

Four-wire system Igen

Méréaram-bemenet

Haz {6 anyaga Mdanyag Névleges dram 1/5A

Current-measuring channels 4+2 Arammérés pontossaga 0.2 %

Residual current measuring Igen Harmonikusok kérésre / aram 1.-40.

Torzitasi tényezd THD-I %-ban Igen Max. aram 5000 A

Communication

Interfész RS485:9,6 - 115,2 kbps, Protokoll Modbus RTU, Modbus-
Ethernet, Web server/e- Gateway, Modbus TCP/
mail IP, Modbus RTU over

Ethernet, SNMP, BACnet
(optional)
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Inputs/outputs

Digitalis bemenetek szama 3 Digitalis kimenetek szama 5
Analog bemenetek (RCM, hémérséklet, 2 Number of pulse outputs 5
analog)

Temperature input Igen

Measurement data recording

Memory; minimum and maximum Igen Memory size 256 MB
values

Number of memory values 10000 k Update interval register 200 ms
Min. memory recording interval 60.00 s Szoftver ecoExplorer go®
Integrated logic Igen

Technical data

Valtozat Teljesitménymérés/kijelzé Bemend frekvencia <20 Hz
1 és 3 fazisu haldzathoz
Felszerelés tipusa El6lapi rogzités Védelmi osztaly IP40, IP20
Névleges dram 1/5A Max. &ram 5000 A
Kijelzé feluigyelet (monitor) LCD Szabvanyok IEC 61010-2-030, IEC
61010-1, IEC 61326-1
Méréstartomany, fesziiltség L-N, AC 277V Méréstartomany, fesziiltség L-L, AC 480V
(atalakito nélkil) (atalakité nélkul)
Tulfeszlltség kategoria 300V CAT I Tapfesziiltség 24 -90V AC (50/60 Hz),
24-90V DC
Tapfesziiltség 24V Three-wire system Igen
Four-wire system Igen Quadrants 4
Sampling frequency 50/60 Hz 25.6 kHz Continuous measurements Igen
Measurement result per second 5 ms Effective value from the period (50/60 10/ 12
Hz)
Residual current measuring Igen Current-measuring channels 4+2
Fesziiltségmérés pontossaga 0.2% Arammeérés pontossaga 0.2 %
Aktiv energia mérési pontossaga (kWh, 0.5S osztaly Operating-hours counter Igen
.../B A)
Clock Igen Bimetal function Igen
Voltage quality measurement
Harmonikusok kérésre / fesziiltség 1.-40. Harmonikusok kérésre / aram 1.-40.
Torzitasi tényezé THD-U %-ban Igen Torzitasi tényezé THD-I %-ban Igen
Aszimmetrikus No Positive, negative and zero system Igen
Brief interruptions Igen Sequence-of-events recorder function ~ Nem
Szigetelések koordinalasa
Tulfeszliltség kategdria 300V CAT I
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301
ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 14.0 27-14-23-30
ECLASS 15.0 27-14-23-30
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Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus ENERGY METER BRACKET L1  Valtozat

Rendelési 2433060000
szam
GTIN (EAN) 4050118446388

Qty. 18T

Tipus ENERGY METER FIXING SET Valtozat
Rendelési 2433030000

szam

GTIN (EAN) 4050118446401

Qty. 18T

Tipus ENERGY METER SEAL L96-2  Valtozat

Rendelési 2495610000
szam

GTIN (EAN) 4050118505931
Qty. 18T
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