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A Weidmiiller Gj RockStar® IP65 EMV hazak idealisan
alkalmazhatoék a legszigorubb kornyezeti feltételek kozott
is, és védelmet nyujtanak az elektromagneses zavarasok
ellen. Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozas

egy csatlakozé betétbdl és annak véd6éhazabdl all. Az 4j
mUanyag szalagok egyszerlen rogzithet6k és barmikor
cserélheték. A Weidmdiiller 6sszes RockStar® héaza j6
minéségil 6ntott aluminiumbdl készil. igy ezek Utés- és
korrézioallok, mégis kompakt kivitelliek és konnytek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 4,
Védelmi osztaly: IP65, bedugva, Valaszfalhaz,

Keresztkengyel az alsérészen, Oldalt rogzité bilincs,

cserélhet6
Rendelési szam 2542310000
Tipus HDC 10B ABU EMC
GTIN (EAN) 4050118648768
Qty. 1 Darab
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UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E92202

Méretek és tomegek

Mélység 93 mm Mélység (coll) 3.6614 inch
Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch
Szélesség 45 mm Szélesség (coll) 1.7716 inch
Netté tomeg 115.7 g

Hémérsékletek

Hémeérsékleti hatarérték -40°C..125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Vegyszerallésag

Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag Petroleum
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag uv
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Ozon
Vegyszerallésag Ellenallé

Verzio

Felsé rész/also rész/fedél

also rész

Fedél

burkolat nélkdil

Haz kivitele

Vaélaszfalhaz

Rogzitérendszer kivitele

Keresztkengyel az
alsérészen, Oldalt rogzit6é
bilincs, cserélhet6

Telepitési szerkezeti méret 4 Tipus Valaszfal (atvezetd)

Szoritds valtozat Oldalt rogzit6 bilincs Tomités FPM

Szin (RAL) RAL 9011 BG 4

Suitable for ModuPlug® Igen

Altalanos adatok

UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Haz {6 anyaga aluminium présontvény

Felileti min&ség Porbevonatos Védelmi osztaly IP65, bedugva

ENT hazak Igen Rogzitéelem anyaga PA 66/6, Nemesacél,
rozsdamentes

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02

ECLASS 9,1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
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ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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4-es méret

A Weidmiiller Gj RockStar® IP65 EMV hazak idealisan
alkalmazhaték a legszigorubb kornyezeti feltételek kozott
is, és védelmet nyuljtanak az elektromagneses zavaradsok
ellen. Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozas

egy csatlakozd betétbdl és annak védéhazabal all. Az Gj
mianyag szalagok egyszerlen rogzithet6k és barmikor
cserélheték. A Weidmiiller 6sszes RockStar® haza jo
mindségi 6ntott aluminiumbol késziil. igy ezek tités- és
korrézidallok, mégis kompakt kivitelliek és konnyek.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC 24D TOBU 1M32G EMC Valtozat

Rendelési 2544020000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugdhéz, Keresztkengyel az
GTIN (EAN) 4050118648744 alsorészen, magas, Kabelbevezetések mérete: M 32

Qty. 18T

Tipus HDC 24D TSBU 1M32G EMC  Valtozat

Rendelési 2544010000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugéhaz, Keresztkengyel az
GTIN (EAN) 4050118648751 alsérészen, magas, Kabelbevezetések mérete: M 32

Qty. 18T
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