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Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa

Rugds és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphatd
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az dramerdsség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakité aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Keresztosszekots (kapocs), becsavart allapotban,
narancssarga, 41 A, Pélusszam: 2, Raszter mm-ben
(P): 11.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.2 mm

Rendelési szam 2550640000
Tipus WQB 2 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN) 4050118560503
Qty. 10 Darab

-

RoHS

\/cumpum
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 5 mm Meélység (coll) 0.1968 inch
Magassag 29.32 mm Magassag (coll) 1.1543 inch
Szélesség 18.2 mm Szélesség (coll) 0.7165 inch
Nett6 tomeg 429

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..5b5°C Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin narancssarga

Rendszer specifikaciok

Valtozat Keresztosszekotd

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa becsavart allapotban

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa

becsavart allapotban

Méretek

Raszter mm-ben (P) 11.10 mm

Névleges adatok

Névleges dram 41A

Altalanos

Poélusszam 2 Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489

ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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