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A CH20M késziilékhaz oldaleleme olyan egyedi
szerkezetet tesz lehet6vé Onnek, amely rugalmasan
igazithaté az On igényeihez. Kiilénosen praktikus elényt
jelent az, hogy a nem sziikséges nyilasok egyszerien
lezarhatok burkolatokkal. Ez nem csak attekinthetd és
gondos megjelenést biztosit, de védelmet nyujt a por és
mas kornyezeti hatasok ellen is. Hasznalja ki a CH20M
késziilékhaz sokoldalisaganak elényét, és tervezze meg
hatékonyan és sajat elképzeléseinek megfeleléen a
projektjeit!

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Oldalelem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
Achatsziirke, Oldalelem, Szélesség: 12.5 mm

Rendelési szdm 2554690000

Tipus CH20M12 S PPP AGY 3747

GTIN (EAN) 4050118565034

Qty. 14 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 105.5 mm Meélység (coll) 4.1535 inch
Magassag 22.8 mm Magassag (coll) 0.8976 inch
Szélesség 12.5 mm Szélesség (coll) 0.4921 inch
Nett6 tomeg 6.22 g
Homeérsékletek
Ambient temperature -25°C...85 °C Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C
Paratartalom 5-93% rel.

paratartalom, Tu = 40 °C,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagadatok
UL 94 éghetbségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag Mdanyag Kaszoutképzési 0sszehasonlitasi szam 600 < CTI

(CTI)
Altalanos adatok
Szin Achétszlirke Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Szinskala (hasonlo) RAL 7038 Informacié az egész szerelvényre CH20M12 B BK/OR 2010
vonatkozdan, lasd a hivatkozott cikkeket

Tokozasi opcio Nem
Komponens tulajdonsagok
Funkciondlis port el6készité kivagasa Nem Number of poles, max. 6
elkészitve
Szell6zényilasok szama 0 Az aljzatokon Iévé nyilasok szama 3
Csatlakozas szintek szdma 3
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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