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A Weidmiiller u-view Eco érintépaneljei kivalo
képmindséget kinalnak, és a legtobb ipari kornyezetben
hasznalhatok. A valaszték kiilonb6zé, 4,3" és 10,1
kozotti képernyéméretekkel, és nagy ellenallésagu
érintéképernybkkel rendelkezik. Valamennyi panel Linux
operacioés rendszerrel és HTMLb-kompatibilis bongészével
rendelkezik, és integralt kiosk médon, valamint

egyszerl konfiguracidja révén webalkalmazasokhoz
optimalizalhaté. Ennek eredményeként tokéletes
megoldast jelentenek weblapi megjelenitésekhez, és
szamos olyan webszerver elérését teszik lehetévé, mint
példaul az u-0OS, u-create PROCON-WEB, u-control web
és sok mas. A panelek kilonosen lapos kivitel(iek, és ipari

IP66 késziilékhazzal rendelkeznek.

RoHS

Vnmrum

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

web-compatible touch panel, Display size 10.1",
resistive, Front protection IP66

2555790000

Tipus UV66-ECO-10-RES-W
GTIN (EAN) 4050118566154
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

[H us

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E512053
Méretek és tomegek
Mélység 36.8 mm Mélység (coll) 1.4488 inch
Magassag 190 mm Magassag (coll) 7.4803 inch
Szélesség 268 mm Szélesség (coll) 10.5512 inch
Falvastagsag, min. 2 mm Falvastagsag, max. 6 mm
Nett6 tomeg 882g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -20°C..+85°C Uzemi hémérséklet 0°C..+50°C
Péaratartalom 10 - 95% relativ

paratartalom, nem

lecsapodd
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f5 13fc6ba7f
Equipment
Meéret 10.1" Felbontas 1024 x 600
Number of displayable colours 16000000 M Luminance 400 cd/m?2
Touch-Screen resistive Material display Muianyag
Szog (fuggdleges) Felsé: 70° / Alsé: 70° Vazkeret anyaga Mduanyag

System data

Memoria (RAM) 1GB Operacids rendszer Linux + Browser (HTML5)

Memoria 16 MB Interfészek hatul 1x Ethernet 10/100 MBit/
s (RJ45)

Processor Dual Core ARM® Cortex®-  Memodria (flash) 4 GB

A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU
3D support)

Altalanos adatok

Védelmi osztaly

IP66

Operéacibs rendszer

Linux + Browser (HTML5)

Tapfesziiltség-tartomany Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 204V
Feszliltség, max. 27.6V

Potencialbetaplalas 24V DC

MTBF LCD nélkul 72.25 a
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MTBF LCD-vel b.29 a

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001412 ETIM 9.0 EC001412
ETIM 10.0 EC001412 ECLASS 14.0 27-33-02-01
ECLASS 15.0 27-33-02-01
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MaBe (mm) / Dimensions (mm)

A D
o c |

LCD | A B c

UV66-ECO-4-RES-W 43" | 126 | 95 | 26.6

UV66-ECO-7-RES-W I 192 | 144 | 25.9

UV66-ECO-10-RES-W | 10.1" | 272 | 194 | 28

o o oo

Montageausschnitt / Panel cut-out

LCD | E(mm) | F (mm)

UV66-ECO-4-RES-W 43" bt | 80
UV66-ECO-7-RES-W o 175 127
UV66-ECO-10-RES-W 10.1" 256 178

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

UV66 - ADV - 7 = CAP - W - V2

U-view

1P protection

Front

ADV - true flat glass

RES - plastic with alu frame
ECO - plastic with plastic frame

Version
Web-panel

Display size Touch technology
4- 43 b CAP - capacitive multitouch
- RES - resitive single-touch
10-10.1*
15-156°
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