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Product image

Beéllithaté keresztosszekotdk

Novelje keresztosszekotSinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon kdnnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlien

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformaldodasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg beallithat6 keresztosszekotd 51 polussal

* Megerdsité elem a rugd deformalédasanak elkerilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pélus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok

Véltozat TERMSERIES, Keresztosszekotd
Rendelési szam 2556400000

Tipus TCC 6.4/10 RD

GTIN (EAN) 4050118566918

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 4.8 mm Meélység (coll) 0.189 inch
Magassag 13.1T mm Magassag (coll) 0.5157 inch
Szélesség 61 mm Szélesség (coll) 2.4016 inch
Nett6 tomeg 2.19¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...60 °C
Uzemi hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Cross-connection data
Névleges fesziiltség 300V Névleges dram 175 A
Szigetelés Yes Erintésvédelem Igen
Szin piros Keresztkotott kapcsok szama 10
Po6lusszam 10 Raszter mm-ben (P) 6.40 mm
Felszerelés tipusa Dugaszolt Valtozat can be cut to length
UL névleges adatok
Rated current (UL) 10 A
Altalanos adatok
Véltozat can be cut to length
Szin piros
UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz

UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 300V
Csatlakozasi adatok
Raszter mm-ben (P) 6.40 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing

13.1 mm
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Egyéb
Type code TERMSERIES accessories
I
T TERMSERIES'J OR Orange
| Interface BL Blue
c Cross RD Red
w Partition plate BK Black
X na.
F10 Flat connector 10-poles
A Adapter F20 Flat connector 20-pales
C Connection 158 SUBD 15 pole Sub-D connector
P PUSH IN R3.2 3.2 mm width
S Srew 6.4/2 6.4 mm grid 2-poles
z Tension 6.4/10 6.4 mm grid 10-poles
6.4/51 6.4 mm grid 51-poles
12.8/26 12.8 mm grid 26-poles
L Large
(for 12.8 mm sockets)
TXS/TXZ All shapes
Supply Supply terminal

Tipuskédok
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Vagoszerszamok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kilsé
atméroj vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldasmentesen
vaghatok a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé véddszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Altalanos rendelési adatok
Tipus KT 14 Valtozat

Rendelési 1157820000 Vagodszerszamok, Egykezes vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248945344

Qty. 18T

Vago- és lyukaszt6 szerszamok keresztosszekotokhoz

¢ Weidmiiller Z-sorozatu keresztosszekot6khoz

* WQV 2.5 - WQV 35 méretl keresztosszekotdkhoz

* WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztosszekoté
ablakaihoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus KT zQVv Valtozat

Rendelési 9002170000 Cutting tool for one-hand operation
szam

GTIN (EAN) 4032248291670

Qty. 18T
Tipus WAW 1 NEUTRAL Valtozat
Rendelési 9004500000 Miscellaneous tools

szam
GTIN (EAN) 4008190053925
Qty. 1ST
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