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Product image

Hajlitott, kétszint( tls érintkezésor kaphato lezart
oldalakkal vagy peremes aljzattal (nyitott oldalu tiis
érintkezésor is kaphatd kérésre). TUs érintkezésorok
3.5 mm-es hullamforrasztashoz valé tlikkel, dobozos
csomagolasban. Fel lehet 6ket csavarozni a NYAK-ra. A
tls érintkezésorokon hely taladlhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

*« 80V (IEC)/ 150V (UL)

*9A(IEC/8A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor,
Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 3.50
mm, Pélusszam: 44, 90°, Forrasztotiiske hossza (l):
3.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Rendelési szam 2559440000
Tipus S2L 3.50/44/90F 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118669008
Qty. 18 Darab
Termékadatok IEC: 250V /10 A
UL: 150V / 10 A
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 14.2 mm Meélység (coll) 0.5591 inch
Magassag 14 mm Magassag (coll) 0.5512 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 10.5 mm Szélesség 84 mm
Szélesség (coll) 3.3071 inch Nett6 tomeg 11.45¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikacidok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal - sorozat B2L/S2L 3.50 - 2-soros

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra

THT-forrasztott csatlakozas

Raszter mm-ben (P) 3.50 mm
Raszter inch-ben (P) 0.138"
Kimend konyok 90°
Po6lusszam 44
Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3.5 mm
Forrasztotiiske méretei d = 1,0 mm, Nyolcszogleti
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.3 mm
Forrasztészem lyukatméré tiirés (D) +0,1T mm
L1, mm 73.50 mm
L1, inch 2.896"
Erintkezésorok szama 2

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmaéra biztonsdgos nem dugaszolt/ Kézfej szamara biztonsagos dugaszolt

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva

Kédolhato Igen
Dugaszolasi eré/pdlus, max. 5N
Huazoéeré / polus, max. 4N

Tightening torque

Forgatényomaték tipusa Mounting screw, PCB

Usage information Meghuzasi nyomaték | min. 0.1 Nm
max. 0.15 Nm
Recommended screw | Alkatrész PTSC KA
szam 2.2X4.5
WN1412
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2200 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet
Erintkezé felilet 6nozott Forrasztott csatlakozés rétegszerkezete 2..3 um Ni/ 5...7 ym Sn
glossy
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 10 A

oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 10 A Névleges aram, min. pélusszam 9A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges dram, maximalis pélusszam 8.5 A Névleges fesziiltség a Il/2 tulfesziiltség 250 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 125V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 80 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a ll/2 2.5 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 2.5 kv
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 2.5 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit77 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 338.00 mm
VPE szélesség 130.00 mm VPE magasséag 27.00 mm
CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 150V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /5 A
csoport / CSA) CSA)

UL 1059 névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 150V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A

csoport / UL 1059)

UL 1059)

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Spacing between rows: see hole layout

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Diameter of solder eyelet D = 1.3+0.1 mm

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

For additional mechanical support for male connectors with screw flange (...F), we recommend
an additional cable gland with fastening screws (sheet metal screw ISO 1481-ST 2.2x4.5 C or
1ISO 7049-ST 2.2x4.5 C - see Accessories). Cable gland only permitted before soldering.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
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ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Altalanos rendelési adatok

Hatékony: kapcsolat az LED és az elsé oldali panel kozott.

A fényszoros jelz6fények lehetévé teszik a kapcsolasi

allapotok megfigyelését kiilon szerkezeti kialakitas nélkdil:

az optikai mianyag a fényt a szabvanyos LED-ekbdl

elforditva irdnyitja a csatlakozékba vagy az elsé oldali

panelen keresztiil.

Az optikai szalas 6sszekot6 elemek egyszerten

rapattinthatéak a megfelel6 90°-os hajlasu dugaszok

mogé (90°-os kilépési irany). A kilénbozd bejové

fénysugaru valtozatok maximalis vilagitasi hatékonysagot

biztositanak a kilonboz6 szerkezeti kialakitasu vagy

magassagu LED-ekhez.

Elényok a hagyomanyos megoldasokhoz képest:

* Nincs sziikség kiilon LED kapcsolasi tdblara az elsé
oldali panel mogott

* Nincs sziikség .hosszutalpu” LED-ekre kiilon rogzitéssel

* Hajlitott optikai szal a maximalis fényhatas érdekében

¢ Egyszerl( elsé oldali furatok a kor alakd kimené
fénysugéar miatt

¢ Kénnyen karbantartads a megfelel6 levegé- és
kiszdéaramutnal

* Kisebb darabszamu pélusokra is szétvalaszthato

Az eredmény: egyszerlibb gyartasi folyamat, alacsonyabb

koltségek és letisztultabb szerkezeti kialakitas.

Tipus S2L/S2C 3.5 FLA 20/10 Valtozat

Rendelési 1699580000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetszé, Polusszam: 10

GTIN (EAN) 4008190891350

Qty. 100 ST

Tipus S2L/S2C 3.5 FLA20/10S...  Valtozat

Rendelési 1814590000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetsz6, Pélusszam: 10

GTIN (EAN) 4032248302826

Qty. 50 ST

Kédolo elemek

Csak azt kapcsolja 0ssze, amit kell: a megfelel6
csatlakozast a megfelelé helyen.

A kodolasi elemek és reteszel§ eszk6zok egyértelmtien
hozzarendelik a csatlakozoelemeket a gyartasi és az
lizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszeld eszkdzoket a szerelés
elétt vagy a kabelkonfekciondlas fazisdban kell behelyezni.
A Weidmdilller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti el6zetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus B2L/S2L 3.50 KO BK BX Viltozat

Rendelési 1849740000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248378203

Qty. 100 ST

Tipus B2L/S2L 3.50 KO OR BX Valtozat

Rendelési 1849730000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Kédold elem, narancssarga,
szdm Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248378197

Qty. 100 ST
Tovabbi tartozékok

N

Altalanos rendelési adatok

A tokéletes megoldas létrehozasakor nem létezik tul kicsi

feladat.

A csatlakozasok csak egy részét képezik a teljes

folyamatnak. Az apré részletek gyakran kulcsfontossaguak

a tokéletes megoldas elérésében olyan alkalmazasoknal,

ahol a potencialt mérik, csoportositjak vagy éppen

levalasztjak egymastol.

Egy rendszer nem is valédi rendszer az apré, de hasznos

részletek nélkdl:

¢ Ellen6rz6 dugaszok — megbizhatoé csatlakozast
biztositanak a diagnosztikai aljzatokhoz

» Keresztosszekot6 elemek - stabil elektromos elosztd
kapcsolatot biztositanak kozvetlenil a csatlakozasi
ponton

e Elvalasztéelemek - a nagy darabszamu dugaszok tobb
kiilonallo aljzatosszekdté-csatornara osztjak

* Reteszek és rogzitékapcsok - opciondlis, rezgésallé
rapattinthat6 csatlakozast vagy rogzitést biztositanak a
dugaszokhoz és aljzatokhoz

A gyartasi folyamattal és az alkalmazassal dsszhangban -

t6bb tartozék = kisebb munkaterhelés

Tipus PTSC KA 2.2X4.6 WN1412 Valtozat

Rendelési 1610740000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Régzitécsavar, Pélusszam: 1

szam
GTIN (EAN) 4008190039523
Qty. 100 ST
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