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Product image

A potencidl elosztasa vagy tObbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhatoé és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Keresztosszekots (kapocs), Dugaszolt,
narancssarga, 32 A, Pélusszam: 30, Raszter mm-
ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7

mm
Rendelési szam 2561580000
Tipus ZQV 4N/30

GTIN (EAN) 4050118570113
Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 27.95 mm Meélység (coll) 1.1004 inch

Magassag 2.8 mm Magassag (coll) 0.1102 inch

Szélesség 181.7 mm Szélesség (coll) 7.1535 inch

Nett6 tomeg 22279

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C

Uzemi hémérséklet -60 °C...130°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C

Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin narancssarga

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa Dugaszolt Robbanasbiztossag szempontjabol Igen
bevizsgalt valtozat

Méretek

Raszter mm-ben (P) 6.10 mm

Névleges adatok

Névleges fesziiltség 400V Névleges aram 32 A

Altalanos

Poélusszam 30

Fontos megjegyzés

Termékinformacio Stabilitasi és hémérsékleti okok miatt az érintkezé elemeknek mindossze 60%-at lehet kitorni.A

keresztosszekoték hasznalata 400 V-ra csokkenti a névleges fesziiltséget.A fesziiltség 25 V-ra
csokken, ha levagott végul keresztosszekotéket hasznalunk.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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