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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk Altalanos rendelési adatok
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen int99ré|é3ét a sorkapocslécbe. A Valtozat Biztositos sorkapcsok, Csavaros csatlakozas, kék,

4 mm?, 6.3 A, 150V, Csatlakozasok szama: 2,

biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal i
Szintek szama: 1, TS 35

rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet

Rendelési szam 2562030000
nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése Tipus WFS 4 60-150V BL
ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként. GTIN (EAN) 4050118570502
A sorkapocsblokk komponensek lehetévé teszik Qty. 50 Darab

elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
i i i
OMY |
( e C SN s & IECEX
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 75 mm Mélység (coll) 2.9527 inch
Mélység DIN sinnel egyiitt 75.5 mm Magassag 62.5 mm
Magassag (coll) 2.4606 inch Szélesség 6.1 mm
Szélesség (coll) 0.2402 inch Nett6 tomeg 1443 g
Homeérsékletek
Tarolasi h6mérséklet -25°C...565 °C Ambient temperature -5 °C...40°C
Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet., max. 130°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkiil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) TUV20ATEX8502U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 6 mm?2 Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 6 mm?2
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Biztosités levalasztd
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcid Nem
PE m(ikodés Nem PEN funkcio Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG Tanusitvany szama (CSA) 200039-1057876
B fesziiltség nagysag (CSA) 300V B aram nagysag (CSA) 10 A
D fesziiltség nagysag (CSA) 300V D aram nagysag (CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG
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Kiegészit6é miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Felszerelés tipusa Felpattinthatd

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Névleges fesziiltség 150V

Névleges fesziiltség a szomszédos 400V Névleges DC feszliltség 150V

kapcsokra vonatkozéan

Névleges aram 6.3A Aram maximum vezetékoknal 6.3A

Szabvanyok IEC 60947-7-3 Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1T mQ
szerint

Névleges Iokéfesziiltség 6 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W
x szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A4
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Csupaszolasi hossz 13 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2
csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.22 mm?2
csatlakozas, min.

Biztositdcsavar M 3

Kés mérete 0,6 x 3,56 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

mUianyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.22 mm?2
vezetékhez, finomsodratu,

érvéghuvelyekkel és mlanyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.22 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?
finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.22 mm?2

finomsodratd, min.
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Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.22 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.

Nyomaték nagysaga DMS elektromos 2
csavarhuzéval

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.22 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratud, min. (névleges 0.22 mm?2

csatlakozas)

Rogzithetd vezeték

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 6 mm?2
névleges 4 mm2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 13 mm
max. 13 mm
névleges 13 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. 0.6 Nm

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus sodrott, HO7V-R
min. 1.5 mm?2
max. 6 mm?2
névleges 4 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 13 mm
max. 13 mm
névleges 13 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. 0.6 Nm

Csatlakozasi specifikacio

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?
névleges 4 mm2
érvéghuively Csupaszolasi hossz min. 13 mm
max. 13 mm
névleges 13 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. 0.6 Nm
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 10 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 300V
(cURus)
D fesziiltség nagysag (cURus) 300V Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 22 AWG
(cURus) (cURus)
B aram nagysag (cURus) 10 A D aram nagysag (cURus) 10 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 10 AWG
(cURus)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-3 Tartésin TS 35
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Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktol vagy a kivalasztott jelz6fénytél

Besorolasok

ETIM 8.0 EC0O00899 ETIM 9.0 ECO00899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

A létrehozas datuma 11.01.2026 10:34:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



WFS 4 60-150V BL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A létrehozas datuma 11.01.2026 10:34:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



WFS 4 60-150V BL

Tartozékok

Véglapok és elvalasztélapok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

S

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a

kapcsolészekrényben.

A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP 2.5-10 Valtozat
Rendelési 1050000000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem
GTIN (EAN) 4008190103149
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 BL Véltozat
Rendelési 1050080000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.6 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190136611
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 BR Valtozat
Rendelési 1050070000 Véglap sorkapcsokhoz, barna, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190455507
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 GE Valtozat
Rendelési 1050020000 Véglap sorkapcsokhoz, sarga, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190406776
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 GN Valtozat
Rendelési 1072200000 Véglap sorkapcsokhoz, zold, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190455491
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 GR Valtozat
Rendelési 1050050000 Véglap sorkapcsokhoz, sziirke, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem
GTIN (EAN) 4008190455484
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 OR Véltozat
Rendelési 1050060000 Véglap sorkapcsokhoz, narancssarga, Magassag: 56 mm, Szélesség:
szam 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattinthat6: Nem
GTIN (EAN) 4008190406769
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 RT Viltozat
Rendelési 1050040000 Véglap sorkapcsokhoz, piros, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190406783
Qty. 50 ST
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Tipus WAP 2.5-10 SW Valtozat
Rendelési 1050010000 Véglap sorkapcsokhoz, fekete, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190406806
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 VI Valtozat
Rendelési 1072210000 Véglap sorkapcsokhoz, ibolyaszin, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190455460
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 WS Valtozat
Rendelési 1050090000 Véglap sorkapcsokhoz, fehér, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190406790
Qty. 50 ST
Keresztosszekotok
— A potencidl elosztdsa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
5 g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
i LA pélusok megtdrnek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 4N/10RD Valtozat

Rendelési 2460740000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476163

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/2 Viltozat

Rendelési 1527930000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 BL Valtozat

Rendelési 1528040000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 4N/2 RD Véltozat

Rendelési 2460450000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 2,

szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118476149

Qty. 60 ST

Tipus ZQVv 4N/3 Viltozat

Rendelési 1527940000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865

Qty. 60 ST
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Tipus ZQV 4N/3 BL Valtozat
Rendelési 1528080000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118333008
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/10 Valtozat
Rendelési 1528090000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332896
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/10 BL Valtozat
Rendelési 1528230000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118333138
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/3 RD Valtozat
Rendelési 2460810000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 3,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118476231
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/30 Valtozat
Rendelési 2561580000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN) 4050118570113
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/30 BL Valtozat
Rendelési 2561610000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 30,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN) 4050118569971
Qty. 58T
Tipus ZQV 4N/30 RD Valtozat
Rendelési 2561600000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 30,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN) 4050118569964
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/32 Valtozat
Rendelési 2561670000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 32, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm
GTIN (EAN) 4050118570175
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/4 Valtozat
Rendelési 1527970000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332889
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 BL Valtozat
Rendelési 1528120000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332872
Qty. 60 ST
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Tipus ZQV 4N/4 RD Valtozat
Rendelési 2460800000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118476224
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 Valtozat
Rendelési 1527980000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118332759
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 BL Valtozat
Rendelési 1528140000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 5, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118333015
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 RD Valtozat
Rendelési 2460790000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 5,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118476217
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/50 Valtozat
Rendelési 1528130000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332902
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/50 BL Valtozat
Rendelési 1528240000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118333121
Qty. 58T
Tipus ZQV 4N/50 RD Valtozat
Rendelési 2460730000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118476156
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/6 Valtozat
Rendelési 1527990000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118332919
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/6 BL Valtozat
Rendelési 1528170000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118332926
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/6 RD Valtozat
Rendelési 2460780000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 6,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118476200
Qty. 20 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 4N/7 Valtozat
Rendelési 1528020000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 7. Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118332780
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/7 BL Valtozat
Rendelési 1528180000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118333114
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/7 RD Valtozat
Rendelési 2460770000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 7,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118476194
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 Valtozat
Rendelési 1528030000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118332841
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 BL Valtozat
Rendelési 1528190000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 8, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118332858
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 RD Valtozat
Rendelési 2460760000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 8,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118476187
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 Valtozat
Rendelési 1528070000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118332797
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 BL Valtozat
Rendelési 1528220000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 9, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118333107
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 RD Valtozat
Rendelési 2460750000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 9,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118476170
Qty. 20 ST
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotéthézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 GR Valtozat
Rendelési 1859200000 Végbalk, sziirke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C

szdm

GTIN (EAN) 4032248411658

Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 SW Valtozat
Rendelési 1061210000 Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C

szam
GTIN (EAN) 4032248136278

Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat
Rendelési 1479000000 Végbalk, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C

szam
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST
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WS 8/6

WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
< : kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
i csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszerlvé teszi a jelold
felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
’ kilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
: A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartés és kopasallé cimkézést. A nyomtaté 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhet6en
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus WS 8/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2007160000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118391879

Qty. 600 ST
WS 12/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 0sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6lé
— kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
{ csatlakozon. Az elasztikus felililet egyszer(ivé teszi a jelol6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeaddédhatnak,
kiilondsen hosszu sorkapocs-tombdknél. Tovabbi elény:
A fellileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetben a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz
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Altalanos rendelési adatok
Tipus WS 12/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2007200000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118391886

Qty. 600 ST
DEK 5/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensu,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelol6é
. : kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellileti anyag kivalé nyomtathatésdga garantdlja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/6 MM WS Véltozat
Rendelési 2007120000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118392104
Qty. 600 ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus DEK 5/6 MC NE BL Valtozat

Rendelési 1238290000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, kék

GTIN (EAN) 4050118267327

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE BR Valtozat

Rendelési 1454900000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, barna

GTIN (EAN) 4050118323313

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE GE Viltozat

Rendelési 1238280000 Dekafix, Sorkapocs jelol6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, sarga

GTIN (EAN) 4050118038750

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE GN Valtozat

Rendelési 1238310000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szdm Weidmueller, zold

GTIN (EAN) 4050118271812

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE GR Valtozat

Rendelési 1238330000 Dekafix, Sorkapocs jelol6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, sziirke

GTIN (EAN) 4050118323306

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE OR Valtozat

Rendelési 1912090000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, narancssarga

GTIN (EAN) 4032248540525

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609820000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190203436

Qty. 1000 ST
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Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelSl6t is

— tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/6 MC SDR Valtozat
Rendelési 1609830000
szam

GTIN (EAN) 4008190456603
Qty. 200 ST

Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
Weidmueller, Vevéspecifikus

Plus

, — A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhato rr_linden
— - vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozéhoz, valamint
1 elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
: szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is
| tartalmaz.
Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
| konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
mmy| kaphato.
¢ Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka
* Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték
» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/6 PLUS MC NE WS Valtozat
Rendelési 1011320000
szam

GTIN (EAN) 4032248717644
Qty. 1000 ST

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
Weidmueller, fehér

A létrehozas datuma 11.01.2026 10:34:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

16


https://eshop.weidmueller.com/p/1609830000
https://eshop.weidmueller.com/p/1011320000

WFS 4 60-150V BL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

Tipus DEK 5/6 PLUS MC SDR Valtozat
Rendelési 1038650000
szam Weidmueller, Vevéspecifikus
GTIN (EAN) 4032248767908
Qty. 200 ST
ﬁres
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Altalanos rendelési adatok

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitdsuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 10/6 M MC NE WS Viltozat

Rendelési 1818400000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST

A létrehozas datuma 11.01.2026 10:34:00 MEZ
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Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

WS 10/6 M PLUS MC NEWS  Valtozat

2003780000

4050118424461
600 ST

Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

Egyedi felirat

FaRARAARARAR
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Altalanos rendelési adatok

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is haszndlhatok. A nagy jelol6feliiletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelol6k idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 10/6 M PLUS MC SDR
Rendelési 2007780000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus
GTIN (EAN) 4050118393187
Qty. 120 ST
Ures
A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
1 T csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
] [T kt')szénhet_c’ien a WS cimkék az I-so_rozattal ésalZ-
‘ ‘ sorozattal is hasznéalhaték. A nagy jeloléfelliletek nem
csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

LT TLLLELL]

i
i
1

ul
S
[TLL]

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 MC M NE BL Viltozat

Rendelési 1069080000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, kék

GTIN (EAN) 4032248824618

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC M NE GE Valtozat

Rendelési 1917430000 WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, sarga

GTIN (EAN) 4032248551637

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC M NE GN Valtozat

Rendelési 1917420000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

szam

GTIN (EAN) 4032248551620

Weidmueller, Allen-Bradley, zold

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC M NE RT Valtozat

Rendelési 1917440000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, piros

GTIN (EAN) 4032248551644

Qty. 600 ST

Egyedi felirat

EEEETEEEETEH

ELERLEREEEEL
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Altalanos rendelési adatok

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitdsuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatok. A nagy jelol6feliiletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 10/6 MC M SDR
Rendelési 1818410000
szam

GTIN (EAN) 4032248310883

Qty. 120 ST

Valtozat

WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus
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A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1828450000 WS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248350513

Qty. 600 ST

Egyedi felirat

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

B koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
s sorozattal is hasznalhatok. A nagy jelol6feliiletek nem
S e csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
PR tobbsoros szbveget is.

B A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi
o karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
s koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

EEERLELEEEEE

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 MC SDR Viltozat

Rendelési 1828460000 WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248367399

Qty. 120 ST

A létrehozas datuma 11.01.2026 10:34:00 MEZ
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A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 PLUS MC NE WS Valtozat

Rendelési 1046390000 WS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248782109

Qty. 600 ST

Egyedi felirat

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

B koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
s sorozattal is hasznalhatok. A nagy jelol6feliiletek nem
S e csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
PR tobbsoros szbveget is.

B A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi
o karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
s koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

EEERLELEEEEE

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 PLUS MC SDR Viltozat

Rendelési 1046330000 WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248782031

Qty. 120 ST

A létrehozas datuma 11.01.2026 10:34:00 MEZ
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Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet
CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu

jeldlék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus WS 12/6 MC NE BL Valtozat

Rendelési 1773551693 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, kék

GTIN (EAN) 4032248143269

Qty. 600 ST

Tipus WS 12/6 MC NE BR Viltozat

Rendelési 1773551692 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, barna

GTIN (EAN) 4032248143252

Qty. 600 ST

Tipus WS 12/6 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1773551687 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
sz&dm Weidmueller, Allen-Bradley, sarga

GTIN (EAN) 4032248141937

Qty. 600 ST

Tipus WS 12/6 MC NE OR Valtozat

Rendelési 1773551690 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, narancssarga

GTIN (EAN) 4032248143245

Qty. 600 ST

Tipus WS 12/6 MC NE RT Viltozat

Rendelési 1773551686 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, piros

GTIN (EAN) 4032248141920

Qty. 600 ST

Tipus WS 12/6 MC NE VI Valtozat

Rendelési 1773551689 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, ibolyaszin

GTIN (EAN) 4032248143238

Qty. 600 ST

Tipus WS 12/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609900000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203467

Qty. 600 ST
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Egyedi felirat
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Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus WS 12/6 MC SDR Valtozat
Rendelési 1609910000 WS, Sorkapocs jel6lé, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4008190456658
Qty. 120 ST

Ures

Altalanos rendelési adatok

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 12/6 PLUS MC NE WS Viltozat

Rendelési 1927530000

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4032248574209

Qty. 600 ST

WS, Sorkapocs jelols, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
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Egyedi felirat

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

M csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

S tobbsoros szoveget is.

B A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

p— karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

T koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/6 PLUS MC SDR Véltozat
Rendelési 1927540000 WS, Sorkapocs jel6lé, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus
GTIN (EAN) 4032248574711
Qty. 120 ST
Ures
A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
[TTEErrTe csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

]
‘ koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
‘ sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
; csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
\ tobbsoros szoveget is.
| A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi
karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
‘ koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet
CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/6 PLUS MC NE WS Viltozat

Rendelési 1951880000 WS, Sorkapocs jel6ls, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248632114

Qty. 600 ST
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Egyedi felirat

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

B— csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

S tobbsoros szoveget is.

R A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

— karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

T koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/6 PLUS MC SDR Valtozat

Rendelési 1038820000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248768073

Qty. 120 ST
Jelolétarto

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelolék beszerelésére. A sarkitott
tartdk opcionalisan dsszekapcsolhatdk, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolok
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jell6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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Weidmiiller 3t

WFS 4 60-150V BL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZST 1 Valtozat

Rendelési 1269070000 Tartozékok, Tartozéktartd
szam

GTIN (EAN) 4050118094091

Qty. 25 ST

Keresztosszekotok

A potenciél elosztadsa vagy tobbszorozése a szomszédos
‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
8 |1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkerilhetd. Ha a
Fii TFY pélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato

——
" keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 20/5/3.4 Valtozat
Rendelési 0446100000 Dummy fuse
szdm

GTIN (EAN) 4008190519742

Qty. 10 ST
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