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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk Altalanos rendelési adatok
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen integrélését a sorkapocslécbe. A Valtozat Biztositos sorkapcsok, Csavaros csatlakozas,

fekete, 4 mm?2, 6.3 A, 250 V, Csatlakozasok szama:

biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal €
2, Szintek szdma: 1, TS 35

rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet

Rendelési szam 2564380000
nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése Tipus WSI 4/LD 140-250V AC/DC
ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként. GTIN (EAN) 4050118581607
A sorkapocsblokk komponensek lehetévé teszik Qty. 50 Darab

elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
UK
AL " IECEx ca
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 42.5 mm Mélység (coll) 1.6732 inch
Magassag 50.7 mm Magassag (coll) 1.9961 inch
Szélesség 8 mm Szélesség (coll) 0.315 inch
Netté tomeg 10.19¢
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO14ATEX1389U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXUL14.0097U
Aram (ATEX) 6.3 A Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm?2
Aram (IECEX) 6.3 A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex ec Il C Ge 2014/34/EU cimke 113G
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin fekete
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Nem
Biztositos levalaszto, LED-
del, zart allapotban
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek beldl Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35 N funkcid Nem
PE m(ikodés Nem PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Felszerelés tipusa

Felpattinthato
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm? Névleges fesziiltség 250V

Névleges fesziiltség a szomszédos 500V Névleges DC fesziiltség 250V

kapcsokra vonatkozéan

Névleges aram 6.3A Aram maximum vezetékoknal 6.3A

Szabvényok IEC 60947-7-3 Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 1mQ
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W

x szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.4 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Csupaszolasi hossz 8 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Biztositécsavar M 2.5

csatlakozas, min.

Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?

finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Nyomaték nagysaga DMS elektromos 2

tobberes, névleges csatlakozas, min. csavarhuzéval

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2

tomor ér, max. névleges csatlakozas tOomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratd, min. (névleges 0.5 mm?2

csatlakozas)

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693

(cURus)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 30 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 30 AWG

(cURus) (cURus)

Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22

AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-3 Tartésin TS 356
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Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktdl vagy a kivalasztott jelz6fénytdl

Besorolasok

ETIM 8.0 EC0O00899 ETIM 9.0 ECO00899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Jelolotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel6l6tartd

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

Végbak

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tarto is.

Tipus ZST 1 Valtozat

Rendelési 1269070000 Tartozékok, Tartozéktartd
szam

GTIN (EAN) 4050118094091

Qty. 25 ST
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