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COMPLIANT

FO SC betétek a dugaszolhat6 csatlakozékhoz, 1 /4 /14
valtozat

Altalanos rendelési adatok

Valtozat SC-betét, Csatlakozodugé SCRJ, POF,
Ujracsatlakoztathatd

Rendelési szam 2564960000

Tipus IE-PI-SCRJ-POF-QA

GTIN (EAN) 4050118574647

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 56 mm Meélység (coll) 2.2047 inch
Magassag 10.5 mm Magassag (coll) 0.4134 inch
Szélesség 13.2 mm Szélesség (coll) 0.5197 inch
Nett6 tomeg 169
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Altalanos adatok
Arucikk leirasa Csatlakozédugé SCRJ, Szin Egyéb

POF, Gjracsatlakoztathato
Haz f6 anyaga PA 66 Kopenyatmérd, max. 8 mm
Kopenyatmérd, min. 5 mm Felszerelés tipusa Screw mounting
Védelmi osztaly IP67 hazzal Dugaszolasi ciklusok 2500
Osszetétel Csatlakozé dugalj és aljzat Elemi szal tipusa POF

1., 4. és 14. véltozatu

héazakhoz
Beillesztési veszteség <1,0dB 1. csatlakozas SCRJ
2. csatlakozas Csavar Egy vezeték atméréje, min. 2.1 mm
Ervéghiively anyaga Arcap Porvédé fedél anyaga TPE
Egy vezeték atméréje, max. 2.3 mm
Altalanos szabvanyok
Csatlakozd, standard IEC 61754-24
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001122 ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122
ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9,1 19-17-01-22 ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22 ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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...polimer optikai szalas (POF) optikai kabelhez

Altalanos rendelési adatok

Krimpeld és csupaszolészerszamok polimer optikai szalak
(POF) fényvezet6 csatlakozéihoz

Tipus HTX-IE-POF-QA Valtozat
Rendelési 2602860000

szam

GTIN (EAN) 4050118615043

Qty. 18T

porvédo sapkak

Altalanos rendelési adatok

Késziilékeinek védelme por és szennyezddés ellen

Tipus |E-PP-V14P Valtozat
Rendelési 1058280000
szdm

GTIN (EAN) 4032248799374
Qty. 10 ST

Plug housing protective cap

Ollé

A Weidmiiller a vorosréz és aluminium kabelek vagasanak
specialistdja. Termékpalettaja a kis keresztmetszetekhez
valo, kozvetlen erével miikodtetett vagokésziilékektdl a
nagy keresztmetszetekhez valé vagdgépekig terjed. A
mechanikus miikodtetés és a vagdszerszam kiilonleges
alakja minimalisra csokkenti a szlikséges er6t.
Vagotermékeinek széles valasztékaval a Weidmiiller a
professzionalis kdbelfeldolgozas valamennyi feltételének
képes megfelelni.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SCISSORS KEVLAR Viltozat

Rendelési 1208910000 Electrician's scissors
szam

GTIN (EAN) 4032248990085

Qty. 18T

Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu
vezetékekhez

* Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguraciok csupaszolasat is lehetévé
teszik

* A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

¢ Rendkiviil sokoldalu a cserélhet6 csupaszold
egységeknek kdszonhetéen

* A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhaté
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok
Tipus MULTI-STRIPAX IE-POF Valtozat

Rendelési 1208880000 Szerszamok, Csupaszold és vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248990276

Qty. 18T
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