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Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and

can accommodate both megabit and gigabit data inserts.

It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10
gigabit) to one module.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Crimp contact

Rendelési szdm 2565940000

Tipus HDC MBUS8 M AWG26-24
GTIN (EAN) 4050118575491

Qty. 100 Darab

A létrehozas datuma 26.11.2025 09:18:33 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2565940000

HDC MBUS8 Ml AWG26-24

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok CE

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg Og
Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C...90°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Altalanos adatok

Erintkez6 4tmérd, dugd @ 0.6 mm Csupaszolasi hossz, névleges 4 mm
csatlakozés

Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas Verzi6 betét MBUS

Vezeték-keresztmetszet, max. 0.25 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2

Fellileti minéség arany Dugaszolasi ciklusok = 100

Tipus Dugo Alapanyag Rézotvozet

Sorozat ModuPlug Gyartas modszerek forditott

Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Altalanos adatok

Erintkez6 feluilet Aranyozott Atviteli sebesség 10 Gbps

Névleges aram 05A Dugaszolasi ciklusok =100

Tipus Dugo

Besorolasok

ETIM 6.0 EC0O00796 ETIM 7.0 EC000796

ETIM 8.0 EC0O00796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC0O00796 ECLASS 9.0 27-44-02-04

ECLASS 9,1 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04

ECLASS 11.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04

ECLASS 13.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Szerszamok

Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and

can accommodate both megabit and gigabit data inserts.
It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10

gigabit) to one module.

Altalanos rendelési adatok
Tipus HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0 Valtozat
Rendelési 2592680000 Locator for crimping tool

szam
GTIN (EAN) 4050118603781

Qty. 18T

Tipus HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 Valtozat

Rendelési 2592650000 Crimping tool for contacts
szam

GTIN (EAN) 4050118603774

Qty. 18T
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