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Az egyfazisu INSTA-POWER kapcsolo tapegységeket
széles teljesitmény-spektrum, kompakt kialakitas és jo ar-
érték arany jellemzi. -25°C és +70°C kozotti h6mérséklet-
tartomanyban alkalmazhatoak, nemzetkozi jévahagyéssal,
és széles bemend fesziiltség-tartomannyal rendelkeznek.
Ezeket széles korl alkalmazasokban lehet felhasznalini. Ez
magaban foglalja a jel- és tavkozlési rendszereket, és az
alacsony energiaigény( automatizalasi rendszereket akar
96 wattig.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Rendelési szdm 2580230000

Tipus PRO INSTA 60W 24V 2.5A

GTIN (EAN) 4050118590968

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
spl “s Ig Typae
TUV  Approved
C s LISTED Wt
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E258476
Méretek és tomegek
Mélység 60 mm Mélység (coll) 2.3622 inch
Magassag 90 mm Magassag (coll) 3.56433 inch
Szélesség 72 mm Szélesség (coll) 2.8346 inch
Nett6é tomeg 258¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -25°C..70°C
Inditas 2-40°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Bemenet
Csatlakozoérendszer PUSH IN aktuétorral AC bemend feszliltség tartomany 85..264 V AC

(Visszaszabalyozas 100 V
AC-nél)

Javasolt tartalék biztositék

2 A / DI, olvaddbiztositék
6 A, kar. B, megszakitd
2..4 A, kar. C, megszakito

Frekvenciatartomany, AC

45..65 Hz

Névleges bemend fesziiltség

110..240VAC/
120..340V DC

Vezetékcsatlakozas-technika

PUSH IN aktuatorral

Bemeneti biztositék (belsd)

Igen

AC aramfelvétel

0.7A@230VAC/15A
@ 100V AC

DC aramfelvétel 0.25A@370VDC/0.8 DC bemend fesziiltség tartomany 95..370Vv DC
A@120VDC

Bekapcsolasi aram max. 40 A Névleges dramfelvétel 67.4 VA

Kimenet

Kimend teljesitmény 60 W Csatlakozérendszer PUSH IN

Névleges kimené fesziiltség

24VDC*t1%

Maradék hulldamossag, csucsértékek

<50 mVss @ UNenn, Full
Load

Kimené fesziiltség, max. 28V Kimené fesziiltség, min. 22V
Kimend dram, max. 25A Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuétorral
Kimené fesziiltség, megjegyzés (az ellils6 potenciométerrel  Névleges kimeneti &ram U eseténnévl. 2.5 A@ 55 °C

allithato)

Kapacitiv terhelés

nem korlatozott

Folytonos kimend aram U-nalNévleges

25A@55°C, 156 A@
70°C

Felfutasi idé

<100 ms

A létrehozas datuma 30.12.2025 02:14:36 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

PRO INSTA 60W 24V 2.5A

Miszaki adatok

Altalanos adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hatéasfok

89%

Védelmi osztaly

IP20

Felszerelési pozicio, telepitési
figyelmeztetés

Horizontal on DIN rail
TS 35, top and bottom
50 mm clearance for
free air flow, 10 mm

clearance to neighbouring

active subassemblies
with full load, 5 mm with
passive neighbouring
subassembilies, direct row
mounting with 90% rated
load

Haz kiviteli valtozat

Plastic, protective
insulation

Terheléstol érkezd visszfesziiltségek
elleni védelem

30..35vDC

Teljesitményveszteség, Uresjarati

0.44 W

Rovidzarlat-védelem

Igen, belsé

Teljesitményveszteség, névleges terhelés6.6 W

ENT / iités / vibracio

Halézati fesziiltség felharmonikus
aramainak korlatozasa

EN 61000-4-2 (ESD)/

EN 61000-4-3 and EN
61000-4-8 (fields)/EN
61000-4-4 (burst)/EN
61000-4-5 (surge)/EN
61000-4-6 (conducted)/
EN 61000-4-11 (dips), EN
61000-4-11 (Dips)

Utésallésag, IEC 60068-2-27

15 g minden irdnyban

Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly

megfeleléen

Zavart(irés-vizsgalat a kov. szerint:

EN 61000-4-2 (ESD)/

EN 61000-4-3 and EN
61000-4-8 (fields)/EN
61000-4-4 (burst)/EN
61000-4-5 (surge)/EN
61000-4-6 (conducted)/
EN 61000-4-11 (dips), EN
61000-4-11 (Dips)

Rezgésallésag, IEC 60068-2-6 239
Szigetelések koordinalasa
Szennyezés sulyossaga 2 Védettségi osztaly ]

Szigetelési feszlltség, bemenet/kimenet 4 kV

Szigetelési fesziiltség, bemenet / fold

3.5 kV

Szigetelési feszlltség, kimenet / fold

0.5 kv

Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)

Elektromos gépi berendezés

EN60204 szerint

Biztonséagi extra kis feszliltség

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC

61010-2-201
Biztonsag transzformatorok Az EN 61558-2-16 szerint
kapcsololizem(i tdpegységekhez
Csatlakoztatasi adatok (hbemenet)
Csatlakozorendszer PUSH IN aktuatorral Kapcsok szama 2 (L,N)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 24 AWG
max. min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min.  0.25 mm?2
flexibilis (bement) max.
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.25 mm?2

A létrehozas datuma 30.12.2025 02:14:36 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

PRO INSTA 60W 24V 2.5A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ml’jszaki adatOk www.weidmueller.com

Csatlakoztatasi adatok (kimenet)

Csatlakozorendszer PUSH IN Kapcsok szama 4 (++/-)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 24 AWG
max. min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 2.6 mm? Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min.  0.25 mm?
Vezeték-keresztmetszet, merev, max. 2.6 mm? Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.25 mm?2
Jeltovabbitas

Z6ld LED Uzemi fesziiltség OK

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/1 VO GF SW Valtozat

Rendelési 1478990000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 12 mm, 130 °C
szam

GTIN (EAN) 4050118286892

Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat
Rendelési 1479000000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C

szdm
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST

Lapos csavarhuzé

VDE-szigetelésl csavarhuzo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krém-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS SL 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 1274660000 Csavarhuzo, Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4050118072631

Qty. 1ST

A létrehozas datuma 30.12.2025 02:14:36 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 6


https://eshop.weidmueller.com/p/1478990000
https://eshop.weidmueller.com/p/1479000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1274660000

