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Product image

A CH20M rendszer természetesen a periférikus

interfésznél is megmutatja részletgazdag tokéletességét.

Ha figyelembe vessziik a szerkezeti kialakitasi

lehetéségeket, a feldolgozast, a hasznalhatdsagot, a

megbizhatésagot és a biztonsagot, akkor a tlisorok és

csatlakozok a gyakorlatban éppolyan meghatarozéak,

mint maga a teljes rendszer.

A csatlakozastechnika minden iparagban az élvonalban

van.

* 100%-ban biztonsagos: véletlen érintés elleni védelem

* 100%-ban hatékony: teljesen kompatibilis az reflow-
forrasztassal

* 100%-o0s id6- és koltségmegtakaritas: a szerelés soran
az univerzalis ,Multi-Tool” csavarfej biztos kapcsolatot,
felhasznalobarat midkodést és kevésbé Osszetett
kialakitast garantal. Az olyan tovabbi funkciék, mint
példaul a ,Wire ready” technoldgia, lehetévé teszik
a huzalozasi koltségek minimalizalasat és az tigyfél-
elégedettség novelését.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkori panel csatlakozok, 0.00 mm,
Pélusszam: 1, 90°, Forrasztétiiske hossza (l): 0.6
mm, 6nozott, fekete, PUSH IN, Rogzitési tartomany,
névleges csatlakozas, max.: 1.5 mm?2, Tape

Rendelési szam 2581380000
Tipus LHF 1 SMT R 1.5SN BK/GY RL
GTIN (EAN) 4050118590265
Qty. 432 Darab
Termékadatok IEC: 400V / 0.14 - 1.5 mm?2
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 16
Csomagolas Tape
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok “
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) EO693VOL1SEC93
Méretek és tomegek
Mélység 23.7 mm Mélység (coll) 0.9331 inch
Magassag 17 mm Magassag (coll) 0.6693 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 4.3 mm Szélesség 6.1 mm
Szélesség (coll) 0.2402 inch Nett6 tomeg 3.32¢g
Homeérsékletek
Ambient temperature -40 °C...85 °C Folyamatos lizemi hémérséklet., max. 120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
System Parameters
Termékcsalad OMNIMATE Housing Csatlakozas tipusa PUSH IN
- CH20M®6 sorozat
Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN Raszter mm-ben (P) 0.00 mm
Vezeték kimeneti irdny 90° P6lusszam 1
Sorok szdma 1 Erintkezésorok szama 1
Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt Védelmi osztaly IP20
Csupaszolasi hossz 10 mm Csavarhuzo éle 0.4x0.2
Csavarhuzé éle, standard DIN 5264, ISO 2380-1,
ISO 2380-2
Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag LCP Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszéutképzési 6sszehasonlitdsi szam 175 = CTI <250 Szigetelési ellenéllas =1 MQ
(CTI)
Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghetéségi osztaly V-0
Erintkez feliilet énozott Bevonat nikkelezett
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -40°C Uzemi hémérséklet, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, maximalis polusszam 195 A
(Tu=20 °C)
Névleges aram, min. pdlusszdm 17.3A Névleges aram, maximalis polusszam 10 A

(Tu=40°C)

(Tu=40°C)
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Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tilfesziiltség 320V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 talfesziiltség 250 V Névleges lokéfesziiltség a ll/2 4 kV
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez mértékéhez
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, min. AWG, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 1.6 mm?2
Tobberes, min. HO7V-R 0.14 mm?2 Tobberes, max. HO7V-R 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
mianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2 muanyag galléros érvéghiivellyel, DIN T mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2 érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?2

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 22,4 mm x 1,5 mm; 1,9 mm

Hivatkozasi szoveg Az érvéghivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani., A
muanyag gallér kiilsé
atméréje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A

csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /300 A

CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) EO693VOL1SEC93

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V

csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A

csoport / UL 1059) UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A

UL 1059) UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16

Térkoz, min. (UL 1059) 0.3 mm Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tandsitvanyt.

Anyagadatok

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szigetel6anyag LCP

Szigetel6anyag csoport llla Alapanyag Mdanyag

Kuaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 175 = CTI <250

(CTI)
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Altalanos adatok

Szin fekete Védelmi osztaly IP20
Szinskala (hasonlo) RAL 9011

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljuk.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Felhasznalasi példa
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.4X2.0X60 Valtozat

Rendelési 2749780000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.4 mm

GTIN (EAN) 4050118896527

Qty. 18T

Tipus SDS 0.4X2.0X60 Valtozat

Rendelési 2749260000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.4 mm

GTIN (EAN) 4050118895537

Qty. 18T
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