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Vt:oupum

The frame, fabricated from a single piece, is quick and
easy to assemble and consists of dimensionally stable,
fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal
guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN
EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid,
livegszal-erésitési, mélyfekete, Magassag: 70 mm,
Szélesség: 81 mm, Mélység: 19.6 mm, -40 °C...

120 °C, IP66
Rendelési szam 2583490000
Tipus CABTITE FR 4-1 BK
GTIN (EAN) 4050118616835
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E223801
Méretek és tomegek
Mélység 19.6 mm Mélység (coll) 0.7717 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 19.6 mm Szélesség 81 mm
Szélesség (coll) 3.189 inch Atmérs 5.5 mm
Rogzitési méret - magassag 58 mm Rogzitési méret - szélesség 32 mm
Nett6 tomeg 0.03g¢g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -40°C..120°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
General information
Meghuzasi nyomaték 3 Nm Szilikon Nem
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Halogén Nem
Védelmi osztaly IP66 Alapanyag Poliamid, Gvegszal-
erdsitésl

Tomités TPE Protection class (UL) Type 12, Type 4X
Opening length 46 mm Opening width 46 mm
Sealing element 1 nagy tomitéelem, vagy 4

kis tomitéelem
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002624 ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9,1 27-18-92-65 ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15 ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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Betétek

Altalanos rendelési adatok

The pluggable click inlays allow the frame openings to be
configured as required for use with small or large sealing
elements. An audible "click" confirms correct installation.
This means that the Cabtite cable entry system can be
variably configured for different requirements (cables,
conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

Tipus CABTITE GI X BK Valtozat

Rendelési 2584290000 Betét, Cabtite (cable entry system), Poliamid, tvegszal-erdsitésd,
szam mélyfekete, Magassag: 44 mm, Szélesség: 44 mm, Mélység: 17.5
GTIN (EAN) 4050118616439 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Qty. 5 ST

Arnyékolas-csatlakozas sinek

Altalanos rendelési adatok

A szamos kiilonb6z6 arnyékolas csatlakozé bilinccsel
(KLBU) kombinalva az arnyékolas-csatlakozas sinek
lehet6évé teszik a kdbelek praktikus, gondmentes és gyors
arnyékolasat.

Tipus CABTITE CR 4/1 EMV Valtozat

Rendelési 2583950000 Arnyékolas-csatlakoztaté sinek, Cabtite (cable entry system), Acél,
szam horganyzott, ezlist, Magassag: 35.23 mm, Szélesség: 68 mm,
GTIN (EAN) 4050118647037 Mélység: 16 mm

Qty. 10 ST

Reteszeld keret

The frame, fabricated from a single piece, is quick and
easy to assemble and consists of dimensionally stable,
fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal
guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN
EN 60529, even on painted and rough surfaces.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus CABTITE FRL 4-1 BK Valtozat
Rendelési 2584260000 Reteszel6 keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, Givegszal-
szam erésitésli, mélyfekete, Magassag: 68.8 mm, Szélesség: 80 mm,
GTIN (EAN) 4050118616200 Mélység: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Qty. 10 ST
Rogzitéanyag
- K] A Cabtite kabelbevezetd rendszer maximalis
- @ T rugalmassagot kinal a vezérlészekrények, hazak és gépek
X} E kadbelezésében, egyidejlileg id6t takarit meg, valamint
biztonsagos tOmitést és huzasmentesitést biztosit a
P -] konfekcionalt és nem konfekcionalt kabelek szdmara.
& =] & A Cabtite keretének, racsbetéteinek és tomitéelemeinek
& I -] modularis kialakitasa lehet6vé teszi az el6szerelt kabelek
& & kivagasainak gyors kialakitadsat - szerszam nélkdil és

Altalanos rendelési adatok

megbizhato, IP66-os tomitéssel a DIN EN 60529 szerint.
Keret. Betét. Tomitéelem. A modularis rendszer harom
alapeleme garantalja a legnagyobb rugalmassagot,
varialhatésagot és a valtozatok sokféleségét.

Tipus CABTITE SC M5X25 SET Valtozat

Rendelési 2635120000 Rogzitécsavar, Cabtite (cable entry system), Nemesacél,
szam rozsdamentes, eziist, Magassag: 30 mm, Szélesség: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4050118662160 Mélység: 8.5 mm

Qty. 18T

SE kicsi, 20x20 mm, sziirke

& .

Nagy vagy kis kdbelatméré - a Cabtite mindig a

megfelelé tomitébetétet kinalja.

A tomitéelem kup alakjanak koszonhetéen a kordbban

elhelyezett bepattinthatd racsbetétek konnyen nyomhatdk

bentrdl kifelé. Megbizhatoan tomiti a kdztes helyeket,

és fesziltségmentesitést biztosit a DIN EN 62444

szerint. A tomitébetétek a keretekkel kombinalva IP66-

os védettséget biztositanak. A hasitott kialakitasnak és

a hulldmos vagasnak koszonhetéen kiilondsen alkalmas

konfekcionalt kabelekhez.

* A fekete tomitébetéteket kiilonésen magas lizemi
hémérsékletre terveztiik, és a tlizbiztonsagi osztalyuk
UL 94 HB

¢ A sziirke tomitéelemek az UL 94 VO tlizbiztonsagi
osztalynak felelnek meg, ezért vasuti alkalmazasra is
megfelelnek

* Tobb betét alkalmazasaval két vagy tobb kabel, valamint
specialis kabelek is atvezethet6k a tomitéelemen
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Altalanos rendelési adatok

Tipus CABTITE BSE SML GY Viltozat

Rendelési 2583350000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagosszirke,
szam Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118615609 °C..90 °C, IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 5-6 SML GY Valtozat

Rendelési 2583450000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vildgossziirke,

szam Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118616538 °C..90 °C, IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 6-7 SML GY Valtozat

Rendelési 2583460000

szam

Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagosszirke,

Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40

GTIN (EAN) 4050118616668 °C..90 °C, IP66
Qty. 10 ST
Tipus CABTITE SE 2/5-6 SMLGY  Valtozat
Rendelési 2584890000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagossziirke,
szam Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118616781 °C...90 °C, IP66
Qty. 10 ST
SE nagy, 40x40 mm, sziirke
Nagy vagy kis kadbelatméré - a Cabtite mindig a
megfelel6 tomitébetétet kinalja.
PN A tomitéelem kup alakjanak koszonhetéen a kordbban
' elhelyezett bepattinthatd racsbetétek konnyen nyomhatdk
bentrdl kifelé. Megbizhatdan tomiti a kdztes helyeket,
és fesziltségmentesitést biztosit a DIN EN 62444
szerint. A tomitébetétek a keretekkel kombinalva IP66-
os védettséget biztositanak. A hasitott kialakitdsnak és
a hullamos vagasnak koszonhetben kiilonosen alkalmas
konfekcionalt kabelekhez.
* A fekete tomitébetéteket kiilonésen magas lizemi
hémérsékletre terveztiik, és a tlizbiztonsagi osztalyuk
UL 94 HB
* A sziirke tomitéelemek az UL 94 VO tlizbiztonsagi
osztalynak felelnek meg, ezért vasuti alkalmazasra is
megfelelnek
* Tobb betét alkalmazasaval két vagy tobb kabel, valamint
specialis kabelek is atvezetheték a tomitéelemen
Altalanos rendelési adatok
Tipus CABTITE BSE LRG GY Véltozat
Rendelési 2584520000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagossziirke,
szam Magassag: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118616330 °C...90 °C, IP66
Oty. 10 ST
Tipus CABTITE SE 19-20 LRG GY Valtozat

Rendelési 2584460000
szam

GTIN (EAN) 4050118616491
Qty. 10 ST

Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagosszirke,
Magassag: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
°C..90 °C, IP66
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SE kicsi, 20x20 mm, fekete

Altalanos rendelési adatok

Nagy vagy kis kdbelatméré — a Cabtite mindig a

megfelel6 tomitébetétet kindlja.

A tomitéelem kup alakjanak koszonhetéen a korabban

elhelyezett bepattinthaté racsbetétek konnyen nyomhatdk

bentrdél kifelé. Megbizhatdéan tomiti a koztes helyeket,

és fesziiltségmentesitést biztosit a DIN EN 62444

szerint. A tomitébetétek a keretekkel kombinalva IP66-

os védettséget biztositanak. A hasitott kialakitdsnak és

a hullamos vagasnak kdszonhet6en kiilonosen alkalmas

konfekcionalt kabelekhez.

* A fekete tomitébetéteket kiilonosen magas lizemi
hémérsékletre terveztiik, és a tlizbiztonsagi osztalyuk
UL 94 HB

* A sziirke tomitéelemek az UL 94 VO tlzbiztonsagi
osztalynak felelnek meg, ezért vasuti alkalmazasra is
megfelelnek

e Tobb betét alkalmazasaval két vagy tobb kabel, valamint
specialis kabelek is atvezethetdk a tomitéelemen

Tipus CABTITE BSE SML BK Valtozat

Rendelési 2584790000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magassag:
szam 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616057 IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 7-8 SML BK Véltozat

Rendelési 2584670000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasséag:
szam 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616989 IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 9-10 SML BK Viltozat

Rendelési 2584080000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magassag:
szam 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616309 IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 4/4-5 SML BK Valtozat

Rendelési 2583560000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magassag:
sz&m 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616897 IP66

Qty. 10 ST
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SE nagy, 40x40 mm, fekete

Nagy vagy kis kdbelatméré — a Cabtite mindig a

megfelel6 tomitébetétet kindlja.

A tomitéelem kup alakjanak kdszonhetéen a kordbban

elhelyezett bepattinthaté racsbetétek konnyen nyomhatdk

bentrdl kifelé. Megbizhatdan tomiti a kdztes helyeket,

és fesziiltségmentesitést biztosit a DIN EN 62444

szerint. A tomitébetétek a keretekkel kombinalva IP66-

os védettséget biztositanak. A hasitott kialakitdsnak és

a hullamos vagasnak kdszonhet6en kiilonosen alkalmas

konfekcionalt kabelekhez.

¢ A fekete tomit6betéteket kiilonésen magas lizemi
hémérsékletre terveztiik, és a tlizbiztonsagi osztalyuk
UL 94 HB

* A sziirke tomitéelemek az UL 94 VO tlzbiztonsagi
osztalynak felelnek meg, ezért vasuti alkalmazasra is
megfelelnek

e Tobb betét alkalmazasaval két vagy tobb kabel, valamint
specialis kabelek is atvezethetdk a tomitéelemen

Altalanos rendelési adatok

Tipus CABTITE BSE LRG BK Valtozat
Rendelési 2583900000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magassag:
szam 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616378 IP66
Qty. 10 ST
Tipus CABTITE CSE 7-24 LRG BK Valtozat
Rendelési 2583500000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasséag:
szam 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 63 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118615975 IP66
Qty. 10 ST
Zarédugo
A zar6dugok a tomitéelemekben 1évé sziikségtelen
kébelcsatornak biztonsagos lezarasahoz hasznalhaték.
L ASLE
- —~

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

CABTITE BP 5MM PA Valtozat

2652330000 Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
12 mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66

4050118661835

25 ST
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Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

CABTITE BP 6MM PA
2652340000

4050118661842
25 ST

Valtozat

Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:

16 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

CABTITE BP 7MM PA
2652350000

4050118662450
25 ST

Véltozat

Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:

16 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

CABTITE BP 8MM PA
2652360000

4050118662467
25 ST

Valtozat
Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
16 mm, Szélesség: 8 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

CABTITE BP 9MM PA
2652370000

4050118662474
25 ST

Valtozat
Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
16 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

CABTITE BP TOMM PA
2652380000

4050118662481
25 ST

Véltozat
Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
16 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Négyszogletes hasitobélyeg kapcsolékhoz

\

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller lyukasztészerszamai optimalis megoldast
kinalnak az elektromos szekrények nyilasainak

kialakitasara.
* PG tomszelencék
* M tomszelencék

¢ Specidlis tomszelencék
Nem alkalmazhaté rozsdamentes acélhoz!

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

KOK-46X46

9204810000

4032248694020

18T

Valtozat

Sheet holes

A létrehozas datuma 16.11.2025 05:36:07 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2652340000
https://eshop.weidmueller.com/p/2652350000
https://eshop.weidmueller.com/p/2652360000
https://eshop.weidmueller.com/p/2652370000
https://eshop.weidmueller.com/p/2652380000
https://eshop.weidmueller.com/p/9204810000

