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A szamos kiilonb6z6 arnyékolas csatlakozé bilincesel
(KLBU) kombinalva az arnyékolas-csatlakozas sinek
lehet6évé teszik a kdbelek praktikus, gondmentes és gyors

arnyékolasat.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Arnyékolas-csatlakoztaté sinek, Cabtite (cable
entry system), Acél, horganyzott, eziist, Magassag:
35.23 mm, Szélesség: 113 mm, Mélység: 16 mm

Rendelési szam

2583910000

Tipus CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN) 4050118647051
Qty. 10 Darab
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A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2583910000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 16 mm Meélység (coll) 0.6299 inch
Magassag 35.23 mm Magassag (coll) 1.387 inch
Szélesség 113 mm Szélesség (coll) 4.4488 inch
Atmérs 5.3 mm Rogzitési méret - magassag 5.91 mm
Rogzitési méret - szélesség 5.3 mm Nett6é tomeg 40.2 g
Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

General information

Szilikon Nem Halogén Nem
Alapanyag Acél, horganyzott

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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