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For metric M20 to M63 through-holes, the Cabtite cable Altalanos rendelési adatok

entry system offers separable cable glands for cables with

and without plugs. In case of maintenance or changes Valtozat levalaszthat6 tdmszelence, Cabtite (cable entry

in the system, pre-assembled cables with diameters of 2 system), Poliamid, tivegszal-erésitésti, mélyfekete,
. . ) Magassag: 23.7 mm, M 20, -40 °C...120 °C, IP66

to 35 mm can be inserted quickly and safely in panels or Rondolési szam BE84200000

enclosures. Reliable sealing of IP66 in accordance with Tipus CABTITE CGS M20 BK

DIN EN 60529 and an absolutely secure fitting (strain GTIN (EAN) 4050118616576

relief based on DIN EN 62444) is ensured by placing Qty. 10 Darab

slotted sealing elements with a wave cut around the
cable before being inserted into one of the two halves

of the cable gland. The separable system ensures easy
and fast installation. After inserting the sealing element,
the two halves of the cable gland are simply snapped
together. A locknut, which is also separable, on the inside
of the panel ensures a reliable and secure hold.
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 38.7 mm Mélység (coll) 1.56236 inch

Magassag 23.7 mm Magassag (coll) 0.9331 inch

Szélesség 40 mm Szélesség (coll) 1.5748 inch

Hossz 38.7 mm Hossz, inch 1.56236 inch

Netté tomeg 11.05¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C..120°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

General information

Meghuzasi nyomaték, max. 4 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 3.8 Nm

Szilikon Nem UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Menetemelkedés 1.5 mm Halogén Nem

AF 1. méret 38 mm AF 2. méret 28 mm

Védelmi osztaly IP66 Alapanyag Poliamid, Givegszal-
erdsitésl

Tomités TPE Kilsé menet M 20

Menet hossza 15 mm Opening diameter 20 mm

Sealing element 1 small sealing element

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441

ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01

ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Altalanos rendelési adatok

Nagy vagy kis kdbelatméré — a Cabtite mindig a

megfelel6 tomitébetétet kindlja.

A tomitéelem kup alakjanak kdszonhetéen a kordbban

elhelyezett bepattinthaté racsbetétek konnyen nyomhatdk

bentrdl kifelé. Megbizhatdan tomiti a kdztes helyeket,

és fesziiltségmentesitést biztosit a DIN EN 62444

szerint. A tomitébetétek a keretekkel kombinalva IP66-

os védettséget biztositanak. A hasitott kialakitdsnak és

a hullamos vagasnak kdszonhet6en kiilonosen alkalmas

konfekcionalt kabelekhez.

¢ A fekete tomit6betéteket kiilonésen magas lizemi
hémérsékletre terveztiik, és a tlizbiztonsagi osztalyuk
UL 94 HB

* A sziirke tomitéelemek az UL 94 VO tlzbiztonsagi
osztalynak felelnek meg, ezért vasuti alkalmazasra is
megfelelnek

e Tobb betét alkalmazasaval két vagy tobb kabel, valamint
specialis kabelek is atvezethetdk a tomitéelemen

Tipus CABTITE BSE SML GY Valtozat

Rendelési 2583350000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagossziirke,
szam Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118615609 °C..90 °C, IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 5-6 SML GY Véltozat

Rendelési 2583450000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagosszurke,

szam Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118616538 °C..90 °C, IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 6-7 SML GY Viltozat

Rendelési 2583460000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagosszirke,

szam Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118616668 °C...90 °C, IP66

Qty. 10 ST

Tipus CABTITE SE 2/5-6 SML GY Valtozat

Rendelési 2584890000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Vilagosszirke,

szam Magassag: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN) 4050118616781 °C..90 °C, IP66

Qty. 10 ST
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Nagy vagy kis kdbelatméré — a Cabtite mindig a
megfelel6 tomitébetétet kindlja.
A tomitéelem kup alakjanak koszonhetéen a korabban
elhelyezett bepattinthaté racsbetétek konnyen nyomhatdk
bentrdél kifelé. Megbizhatdéan tomiti a koztes helyeket,
és fesziiltségmentesitést biztosit a DIN EN 62444
szerint. A tomitébetétek a keretekkel kombinalva IP66-
os védettséget biztositanak. A hasitott kialakitdsnak és
a hullamos vagasnak kdszonhet6en kiilonosen alkalmas
konfekcionalt kabelekhez.
* A fekete tomitébetéteket kiilonosen magas lizemi
hémérsékletre terveztiik, és a tlizbiztonsagi osztalyuk

UL 94 HB

* A sziirke tomitéelemek az UL 94 VO tlzbiztonsagi
osztalynak felelnek meg, ezért vasuti alkalmazasra is

megfelelnek

e Tobb betét alkalmazasaval két vagy tobb kabel, valamint
specialis kabelek is atvezethetdk a tomitéelemen

Altalanos rendelési adatok
Tipus CABTITE BSE SML BK Valtozat
Rendelési 2584790000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magassag:
szam 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616057 IP66
Qty. 10 ST
Tipus CABTITE SE 7-8 SML BK Véltozat
Rendelési 2584670000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasséag:
szam 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616989 IP66
Qty. 10 ST
Tipus CABTITE SE 9-10 SML BK Véltozat
Rendelési 2584080000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magassag:
szam 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616309 IP66
Qty. 10 ST
Tipus CABTITE SE 4/4-5 SML BK Valtozat
Rendelési 2583560000 Tomitéelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magassag:
sz&m 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616897 IP66
Qty. 10 ST
Zarodugo
A zarédugok a tomitéelemekben lévd sziikségtelen
kabelcsatornak biztonsagos lezardsahoz hasznalhatok.
NN S
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Tipus CABTITE BP 5MM PA Viltozat

Rendelési 2652330000 Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
szam 12 mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN) 4050118661835

Qty. 25 ST

Tipus CABTITE BP 6MM PA Valtozat

Rendelési 2652340000 Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
szam 16 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN) 4050118661842

Qty. 25 ST

Tipus CABTITE BP 7MM PA Valtozat

Rendelési 2652350000 Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
szam 16 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN) 4050118662450

Qty. 25 ST

Tipus CABTITE BP 8MM PA Valtozat

Rendelési 2652360000 Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
szam 16 mm, Szélesség: 8 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN) 4050118662467

Qty. 25 ST

Tipus CABTITE BP 9MM PA Vaéltozat

Rendelési 2652370000 Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
szam 16 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN) 4050118662474

Qty. 25 ST

Tipus CABTITE BP T0MM PA Viltozat

Rendelési 2652380000 Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magassag:
szam 16 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN) 4050118662481

Qty. 25 ST

Kerek hasitobélyeg metrikus tomszelencékhez

A Weidmiiller lyukasztészerszamai a legjobb eszkozok
arra, hogy nyildsokat vagjon az elektromos szekrényeibe!

* PG tomszelencék
¢ M tomszelencék

¢ Specidlis tomszelencék
Not suitable for stainless steel!

Altalanos rendelési adatok

Tipus KOS PG 13/M20 Valtozat
Rendelési 9204950000 Sheet holes
szam

GTIN (EAN) 4032248694181

Qty. 18T
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Cabtite - levalaszthato tomszelencék

Altalanos rendelési adatok

For metric M20 to M63 through-holes, the Cabtite cable
entry system offers separable cable glands for cables with
and without plugs. In case of maintenance or changes

in the system, pre-assembled cables with diameters of 2
to 35 mm can be inserted quickly and safely in panels or
enclosures. Reliable sealing of IP66 in accordance with
DIN EN 60529 and an absolutely secure fitting (strain
relief based on DIN EN 62444) is ensured by placing
slotted sealing elements with a wave cut around the
cable before being inserted into one of the two halves

of the cable gland. The separable system ensures easy
and fast installation. After inserting the sealing element,
the two halves of the cable gland are simply snapped
together. A locknut, which is also separable, on the inside
of the panel ensures a reliable and secure hold.

Tipus CABTITE LNS M20 BK Valtozat

Rendelési 2584110000 levalaszthatd ellenanya, Cabtite (cable entry system), Poliamid,
szam livegszal-erésitést, mélyfekete, Magassag: 28 mm, Szélesség: 28
GTIN (EAN) 4050118616408 mm, Mélység: 7 mm, -40 °C...120 °C

Qty. 10 ST
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