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Nagy vagy kis kadbelatméré - a Cabtite mindig a Altalanos rendelési adatok
megfelel6 tomitébetétet kinalja.
A tomitéelem kap alakjanak kdszénhetéen a kordbban Valtozat Témitdelem, Cabtite (cable entry system), TPE,
elhelyezett bepattinthaté racsbetétek kénnyen nyomhatok Vilagossziirke, Magassag: 20.3 mm, Szélesség:
1 e 2 , . e 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
bentrdl kifelé. Megbizhatdéan tomiti a kdoztes helyeket, Rendelési szam 2584890000
és fesziiltségmentesitést biztosit a DIN EN 62444 Tipus CABTITE SE 2/5-6 SML GY
szerint. A tomitébetétek a keretekkel kombinalva IP66- GTIN (EAN) 4050118616781
os védettséget biztositanak. A hasitott kialakitdsnak és Qty. 10 Darab

a hullamos vagasnak koszonhetéen kilondsen alkalmas

konfekcionalt kabelekhez.

* A fekete tomitébetéteket kiilondsen magas lizemi
hémérsékletre terveztiik, és a tlizbiztonsagi osztalyuk
UL 94 HB

¢ A sziirke tomitéelemek az UL 94 VO tlizbiztonsagi
osztalynak felelnek meg, ezért vasuti alkalmazasra is
megfelelnek

* Tobb betét alkalmazasaval két vagy tobb kabel, valamint
specialis kdbelek is atvezetheték a tomitéelemen
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E223801

Méretek és tomegek

Mélység 17.7 mm Mélység (coll) 0.6968 inch
Magassag 20.3 mm Magassag (coll) 0.7992 inch
Szélesség 20.3 mm Szélesség (coll) 0.7992 inch
Nett6é tomeg 59¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C...90 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

General information

Kabel kiilsé atméréje, max. 6 mm Kabel kiils6é atméréje, min. 5 mm
Szilikon Nem UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Halogén Nem Védelmi osztaly IP66
Alapanyag TPE Sealing element 1 small sealing element
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000879 ETIM 9.0 EC000879
ETIM 10.0 EC000879 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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