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A VARITECTOR tomszelence (VCG) védi a
gyujtészikramentes aramkoroket IP67 alkalmazasokban
¢ [EC/EN 61643-21 szerint tesztelve.

* Alkalmazhaté EX teriileteken

* Magas védettségi osztaly IP67 szabvany szerint

¢ Csavarozhaté burkolat kiilonb6z6 menetekkel

* HART-kompatibilis

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2593150000

Tipus VCG 24V EX 4 M20X1.5
GTIN (EAN) 4050118605136

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
AT C € IECEX
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Legalacsonyabb valtozat magassaga 96 mm Szélesség 24 mm
Szélesség (coll) 0.9449 inch Hossz 120 mm
Hossz, inch 4.7244 inch Atméré 28 mm
Nett6 tomeg 300¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -30°C..60°C Uzemi hémérséklet -30°C...60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Ex-védettség - adatok

ATEX - por feliratozas

IEC Ex BAS 18.0085X,
Exia llIC T85 °C Da, (-30
°C<Tasb0 °C)

ATEX - géz feliratozas

18ATEX0141X, Il 1GD, Ex
ia Il T6 Ga, (-30 °C<Tas<b0
oc)

Bemend teljesitmény, max. Pl 2W Bemend fesziiltség, max. Ui 50V

Bemend aram, max. li 0.8A Belsé kapacitas, max. Cl OnF

Belsé induktiv ellenallas, max. LI 60 uH

IEC / EN névleges adatok

Névleges fesziiltség (DC), max. 33V Névleges fesziiltség (DC) 24V

Reakciéidé / tartalékid6 <1ns Frekvenciatartomany, min. O Hz

Szabvanyok IEC 61643-21, IEC Atuitési szilardsag FG-nél, a PE felé 2500V
60079-0, IEC 60079-11

Kovetelmény kategéria IEC 61643-21 D1,C1,C2,C3 Beillesztési veszteség 30 MHz

szerint

Villam mérési aram, limp (10/350 us) 2 kA Villam mérési aram, limp (10/350 ps) 2 kA

vezeték-vezeték vezeték-PE

Kistilési aram In (8/20 us) vezeték- 10 KA Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 20 kA

vezeték

Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték- 20 kA Bemend fesziiltség, max. Ui b0V

vezeték

Altalanos adatok

Szegmens Mérés - vezérlés - Vaéltozat Stainless steel screw
szabalyozas mounting housing
Kivitel egyenes, M20 x 1.5 Szin ezist

Védelmi osztaly

IP67

FIELD BUS FOUNDATION BUS H1
kompatibilis

IEC 61158-2 szerint
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Miszaki adatok

Csatlakozasi adatok
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Keresztmetszet 1T mm?2 Vezetékcsatlakozas-technika Kabelhossz: 250 mm
(min.)

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP67 Szin ezlist

IECEx/ATEX/cUL besorolas

ATEX - por feliratozas

IEC Ex BAS 18.0085X,
Exia llIC T85 °C Da, (-30

ATEX - gaz feliratozas

18ATEX0141X, Il 1GD, Ex
ia Il T6 Ga, (-30 °C<TasbO

°C<Tash0 °C) °C)
EN 60079 jelolés Ex ec nCIIC T4 Gc
Garancia
ld6koz b év
Besorolasok
ETIM 7.0 EC000943 ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943 ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 12.0 27-17-15-02 ECLASS 13.0 27-17-15-02
ECLASS 14.0 27-17-15-02 ECLASS 15.0 27-17-15-02
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GDT

120 mm

GDT

96 mm 24mm

GDT

—_ L
R

A kép illusztracié
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