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Rogowski tekercsA Rogowski tekercs egy zart légmagos
tekercs ferromagneses mag nélkil, amelyet a valtéaramu
és az impulzus-dramok lebegd potenciai mérésére
hasznalnak. A mérést Ragowski tekercsel széles korben
hasznaljak a technoldgiadban, mivel ez utélag beépithet6
a primer elektromos aramkorok megbontasa nélkil

a meglévé rendszerekbe. Mivel ennek az eljarasnak
nincs telitettség hatdsa, még a legkisebb aramok és a
nagyfrekvencias harmonikusok is mérheték a pontossag
csokkenése nélkil.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rogowski coil, Atméré: 175 mm, Kabelhossz: 4.5
m, 100..5000 A, Output : Impulzus, mV jel

Rendelési szdm 2593360000

Tipus RCMA-B22-D175-4.5

GTIN (EAN) 4050118647785

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E469563
Méretek és tomegek
Atmérs 175 mm Nettd tomeg 284 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hdmérséklet -40 °C...80 °C
Paratartalom Gizemi hémérsékleten 5 - 90 % paralecsapdédas
nem megengedett
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Dimensions of live conductors
Vezeték tipusa Vezetéksin, Kor Kor keresztmetszetl vezeték 175.00 mm
keresztmetszetli vezeték,
Szigetelés nélkdli
vezetékek
Electrical attributes
Mérési hiba <t+05% a Tlrésosztaly 0,5
méréstartomany
végértékre vonatkoztatva)
Nominal turns ratio 44.44 KA/ Primary conductor temperature 105 °C
Phase shift 0.004 ° Frekvenciasav 50...60 Hz
Szekunder fesziiltség 22,5 mV (@ 50Hz Iprimary Primer aram 5000 A
=1 kA), 30 V (max)
Technical properties
Kabelhossz 45 m Védelmi osztaly IP57
Kabelatméré 6.1 mm Tekercsellendllasa 105 Q
Altalanos adatok
Standard IEC61010-1: 2010, Védelmi osztaly IP57
IEC 61869-1: 2007,
IEC 61869-2: 2012,
IEC 61869-6: 2016, IEC
61869-10: 2017, UL
61010-1
Linearitas no linearity error Konfiguracio nincs
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Szigetelések koordinalasa

Standard

IEC61010-1: 2010, Lokéfesziltség 12.8kV (1.2/50 ms)
IEC 61869-1: 2007,

IEC 61869-2: 2012,

IEC 61869-6: 2016, IEC

61869-10: 2017, UL

61010-1
Tulfeszlltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 2
Tlrésosztaly 0.5 Szigetelési fesziiltség 7.4 KVRMS(50 Hz, 1 perc)
Névleges szigetelési fesziiltség 1000 V megerdésitett Tracking resistance (CTI) 600

szigetelés az IEC 61010-1,
CAT Ill, PD2 szerint, 1000
V alapszigetelés az IEC
61010-1, CAT IV, PD2
szerint, 600 V megerdsitett
szigetelés az IEC 61010-1,
CAT IV, PD2 szerint

Elem leirasa

A termék leirdsa

Az RCMA-B22-DXXrogowski-tekercs valtakozé dram elektronikus mérésére szolgal.

A Rogowski-tekercset csak RCMC-5000-XX Weidmdiller atalakitéval egylitt szabad hasznalni.
Funkciondlis leiras

Az elsédleges aramkort (dramellatas aramkort) és a masodlagos aramkoért (méréaramkort)
galvanikusan szigeteli el a Rogowski tekercs.

Mivel nincs telitettségi hatas, a aram egy széles elsédleges aram tartomanyban mérheté, a
pontossag vesztesége nélkiil.

Jellemzdék

* A mérétekercs vezet6jének atmérdje: 6,1 mm

» Haz fulek a kabelkoté mellékletéhez

* Zarhato bajonettrogzités

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23

A létrehozas datuma 04.01.2026 12:26:27 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

RCMA-BZZ-D 175-4.5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com

Méretrajz

175 mm

061 mm2

Current-carrying conductor
@ max 170 mm
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Rogowski tekercsek

Altalanos rendelési adatok

Rogowski tekercsA Rogowski tekercs egy zart Iégmagos
tekercs ferromagneses mag nélkil, amelyet a valtéaramu
és az impulzus-aramok lebegd potenciai mérésére
hasznalnak. A mérést Ragowski tekercsel széles korben
hasznaljak a technolégidban, mivel ez utélag beépithets
a primer elektromos aramkorok megbontasa nélkul

a meglévé rendszerekbe. Mivel ennek az eljarasnak
nincs telitettség hatadsa, még a legkisebb aramok és a
nagyfrekvencias harmonikusok is mérheték a pontossag
csokkenése nélkiil.

Tipus RCMC-5000-A0-P Valtozat

Rendelési 2593410000 Measuring transducer, minden Rogowski tekercs, 100...5000 A,
szam Output : analdég V / mA

GTIN (EAN) 4050118647754

Qty. 18T

Tipus RCMC-5000-1A-P Viltozat

Rendelési 2593400000
szam

GTIN (EAN) 4050118647822
Qty. 18T

Measuring transducer, minden Rogowski tekercs, 100...5000 A,
Output:0..1 AAC
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