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* Jov6allo kialakitas
e Kilonb6zé modulméretek
* A késziilék egyszer( integralhaté.

* Egyszer( plug-and-play megoldas - az egyes modulok
gyors cseréje egyetlen eszkdzhaldzatbadl

* Gyors és egyszer, szerszam nélkdli telepités

¢ A gyljtésin-csatlakozok biztonsagos reteszelése

* Erintésbiztos felépités

¢ A sinrendszer tlréskiegyenlitésének koszonhetéen a
készlilékek egyszertien, kiilondsebb pontossagi igény
nélkil szerelhet6k a berendezés szerelvénylapjara.

* Egyszer(i ULengedélyezés a regisztralt UL

komponensekkel

* A méretek és a mUszaki adatok optimalisan illeszkednek
az altalanosan hasznalt tobbtengely(i szervéerésitékhoz

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

NYAK dugaszolé csatlakozd, dugasz, Raszter mm-
ben (P): 42.50 mm, Pélusszam: 2, Doboz

2594950000

Tipus PB-FEED 160 50/02RF AG BK BX
GTIN (EAN) 4050118607345

Qty. 20 Darab

Termékadatok IEC: 1000V / 160 A

UL: 760V /160 A

Csomagolas

Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E196651
Méretek és tomegek

Netté tomeg 409

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad OMNIMATE Power - Raszter mm-ben (P) 42.50 mm
Powerbus series
Raszter inch-ben (P) 1.670" Polusszam 2
L1, mm 50.00 mm L1, inch 1.969"
Sorok szama 1 Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt
Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellendllas b mQ
Dugaszolasi ciklusok 25 Dugaszolasi eré/polus, max. 90 N
Huzoéeré / poélus, max. 65 N
Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag PA GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2400 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezd feliilet Ag (ezlist) Dugaszolhaté csatlakozas 4..6 um Ag
rétegszerkezete
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70 °C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 125°C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -20 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 65 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. pélusszam (Tu=20 160 A
OC)
Névleges dram, maximalis p6lusszam 160 A Névleges dram, min. p6lusszam 140 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, maximalis pélusszam 140 A Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 800 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a ll/2 6 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 8 kV
tulfesziltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 8 kv Rovid idejd hatararam ellenallas 3 x 1s 1000 A-rel

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
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Kuszéut, min. 11.2 mm Hézag, min. 10.6 mm
Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 261.00 mm
VPE szélesség 157.00 mm VPE magassag 79.00 mm
Névleges adatok UL 508 szerint

Névleges fesziiltség 750V Névleges aram 160 A
Kaszéaramut, min. 11.2 mm Légrés, min. 10.1T mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitAsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request
IEC-rated current is based on 20 °C ambiente temperature, further values see derating curve
UL508-rated current based on 65 °C ambiente temperature and max. 20 devices

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Further module lengths on request.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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Alkalmazas
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