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Egysoros, nagy teljesitményti tls érintkezésor, a polusok
felaldozasa nélkiili, egymas mellé torténd felszereléshez,
vagy szabadalmaztatott peremes aljzattal a szerszam
nélkuli gyors rogzitéshez. Maximalis csatlakozasi

és mikodési megbizhatdsag a csatlakozéprofilnak
koszdonhetben, amely meggatolja a nem megfeleld
csatlakoztatast, egyediilalléan sokféle kédolasi
lehetéséggel, és a peremes aljzatban Iévé kiegészité
rogzitési ponttal. A 3,5 mme-es tliskehossz optimalizalva
van a hullamforrasztashoz, a dugaszolhato irany pedig
270°0s a forrasztdcsucshoz viszonyitva.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, THT-
forrasztott csatlakozas, 10.16 mm, P6lusszam: b5,
270°, Forrasztotiuske hossza (l): 3.5 mm, 6nozott,
fekete, Doboz

Rendelési szam 2597310000
Tipus SU 10.16HP/05/270MF3 3.5AG BK BX
GTIN (EAN) 4050118609479
Qty. 30 Darab
Termékadatok IEC: 1000V /783 A
UL: 300V /60 A
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 2141¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikacidok

Termékcsalad OMNIMATE Power - BU/SU 10.16HP sorozat
Csatlakozas tipusa Aramkéri lap csatlakozas
Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas
Raszter mm-ben (P) 10.16 mm
Raszter inch-ben (P) 0.400"
Kimend konyok 270°
Po6lusszam 5
Forrasztétiiske hossza (1) 3.5 mm
Forrasztotiiske tlrése +0.1/-0.3 mm
Forrasztétliske méretei 1.2x 1,1 mm
Forrasztétiiske méretei=d Tlrés +0.1/-0.1 mm
L1, mm 40.64 mm
L1, inch 1.600"
Erintkezésorok szama 2
Tightening torque Forgatényomaték tipusa Mounting screw, PCB
Usage information Thickness min. 1.44 mm
max. 1.76 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.25 Nm
max. 0.3 Nm
Recommended screw | Alkatrész SU 10.16
szam BFSC P 35X
14
Thickness min. 2.88 mm
max. 3.52 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.2 Nm
max. 0.25 Nm
Recommended screw | Alkatrész SU 10.16
szam BFSC P 35X
14
Thickness min. 1.44 mm
max. 3.52 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.8 Nm
max. 0.9 Nm
Recommended screw | Alkatrész SU 10.16
szam BFSC S
35X12
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvézet
Erintkezd feliilet énozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
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Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 78.3 A Névleges aram, maximalis polusszam  67.9 A
°C) (Tu=20 °C)

Névleges dram, min. p6lusszam 70.6 A Névleges dram, maximalis polusszam  61.3 A
(Tu=40°C) (Tu=40°C)

Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 1000 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 690 V Névleges lokéfesziiltség a ll/2 6 kV

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a lll/2 8 kV Névleges |okéfesziiltség a lll/3 8 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez mértékéhez

Kaszéuat, min. 10.5 mm Hézag, min. 8.9 mm

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlséag 338.00 mm

VPE szélesség 130.00 mm VPE magasséag 44.00 mm

CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges dram (B felhasznalasi csoport /60 A

csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /60 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /5 A

CSA) CSA)

UL 1059 névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 60 A

csoport / UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 60 A
UL 1059)

UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A
UL 1059)

Kaszdéaramut, min. 10.5 mm

Térkoz, min. (UL 1059) 8.9 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhet6” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések * Additional variants on request

P on drawing = pitch

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the

soldering flange or a self-tapping screw on the board.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

70%, 36 months

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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