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Altalanos rendelési adatok

Véltozat Automation Products - u-remote IP67, Erzékel6-/
beavatkozoé-aktiv-eloszté, PROFINET V2.3

Rendelési szam 2599670000

Tipus UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

GTIN (EAN) 4050118625059

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 28.02.2026 03:19:21 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2599670000

Weidmiiller 3t

UR67-PN-V1 4-CU-8D|D0-1 2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
€ ¢(U)ys UK
LISTED cn
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Magassag 43 mm Magassag (coll) 1.6929 inch
Szélesség 60 mm Szélesség (coll) 2.3622 inch
Hossz 225 mm Hossz, inch 8.8582 inch
Nett6é tomeg 1110¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-
methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP bb5edbbad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415
Csatlakozasok
Tapfesziiltség (AUX BE) PushPull-Power Tapfesziiltség (AUX KIl) PushPull-Power
Terepi busz (BUSZ KiI) V14 PushPull RJ45 Terepi busz (BUSZ BE) V14 PushPull RJ45
I/0O-csatlakozasok 8x M12 hiively 5 pélusi, A
kédolasu
Digitalis bemenetek
Tulterhelésvédelem Igen Szenzor tapellatas 500 mA
Bemenet szlird Input delay adjustable from  Input type P-switching, 2. tipus, az
0to 20 ms IEC 61131-2 szerint
Védbéaramkor Constant current with Bemen6 fesziiltség, magas >11V
thermal switch-off and
automatic restart
Bemend fesziiltség, alacsony <bV Kikapcsolasi energia (induktiv) <150 mJ / csatorna
Szenzor csatlakozas 2 vezetékes, 3 vezetékes + Number 8
FE, M12, 5 pole, A coded
Digitalis kimenetek
max. aramtovabbitasi kapacitas kimené 2 A Tulterhelésvédelem Igen
jelenként
Rovidzarlatbiztos Igen Max. teljes aramkimenet 2 A csatornanként, 16 A
per module
Kapcsolasi frekvencia, ohmikus terhelés 500 Hz Kapcsolasi frekvencia, induktiv terhelés 0,2 Hz csillapité didda
nélkil, 500 Hz megfelel6
csillapité diddaval
Kapcsolasi frekvencia, lAmpaterhelés 10 Hz Number 8
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UL 94 éghetGségi osztaly UL 94 Haz f6 anyaga Cink présontvény

Védelmi osztaly IP67 Module variants 8 digital inputs, 8 digital
outputs

Tapfesziiltség

Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen Uzemi fesziiltség 24V

védelem

Max. teljes aram modul 150 mA Hatarok 18VvDC..30VDC

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599

ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 14.0 27-24-26-04

ECLASS 15.0 27-24-26-04
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Tartozékok
Sets - RJ45
PushPull dugaszolhaté csatlakozé készlet az IEC
N 61076-3-117 14. (PROFINET) valtozat szerint, fém, RJ45-
5 Os betéttel

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-PS-V14M-RJ45-FH-P Valtozat

Rendelési 1012170000 Plug insert RJ45 tool-free, 14. valtozat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
szam

GTIN (EAN) 4032248719815

Qty. 10 ST

Sets

PushPull dugaszolhat6 csatlakozé a PROFINET
specifikacio szerint

Altalanos rendelési adatok

Tipus |E-PS-VAPM-5P-2.5 Valtozat

Rendelési 2465440000 Tapcsatlakozd, Dugd, PROFINET, Csatlakozdkészlet
szam

GTIN (EAN) 4050118522136

Qty. 18T
Tipus IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT Valtozat
Rendelési 2912590000 Tapcsatlakozé, Dugé, PROFINET

szam
GTIN (EAN) 4099986536418
Qty. 1ST
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