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Tamogatjuk az élelmiszeriparban dolgozé tgyfeleinket Altalanos rendelési adatok
az észlelhetd jelolé6 megoldasokkal, hogy teljesitsiik a
HACCP elv keretében a magas szint( kdvetelményeket. Valtozat Vezeték és kabeljeldlék, 7 - 40 mm, 60 x 10 mm,
A fém-toltésnek koszonhetben az érzékelheté MultiCard- kék
.. . L e L « . . Rendelési szdm 2602740000
jainkat fém- és rontgen-érzékel6kkel megbizhatéan -
o RS i . ) Tipus SFX-DT 10/60 S MC NE BL
lehet azonositani. Ez minimalisra csokkenti a gyartas GTIN (EAN) 4050118613261
szennyezddésének kockazatat. A legmagasabb Qty. 50 Darab

biztonsagot a termék fontos tulajdonsagai biztositjak,
mint példaul a korrézidallésag vagy az UV sugarzas
miatti oregedéssel szembeni nagyobb ellenéllas a beltéri
tertileteken és a melegben. Ezeket a tulajdonsagokat
rendszeresen probazzuk és megerdsitjik sajat
akkreditalt laboratériumunkban. Nem alkalmas kozvetlen
élelmiszerrel vald érintkezésre.

* Fém- és rontgenes detektorral érzékelhetd

* A kék szinrél vizudlisan felismerhet6

¢ Korrézisallo fémsziiré

¢ Tiszta és ellenall6 nyomtatasi kép

» Kulonbozé valtozatokban, a jeldlési kovetelmények
széles korét kielégitéen all rendelkezésre
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység T mm Meélység (coll) 0.0394 inch
Magassag 60 mm Magassag (coll) 2.3622 inch
Szélesség 10 mm Szélesség (coll) 0.3937 inch
Nett6 tomeg 2.28¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.018 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Valtozat Felerdsités kabelkotékkel

Szélesség 10 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin kék

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek ures

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

Cimkemez6 mérete 60 x 9.5 mm

Detektalhat6 a Rodotest-nek 4.7 mm Al

megfeleléen

Javasolt iparagak Elelmiszeripar

kompatibilis nyomtatd PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Jelolék szama kombinacidonként 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40..100 °C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 500 mm?
Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm?2 Vezeték kiilsé 4tmérd, max. 40 mm
Vezeték kiilsé atmérs, min. 7 mm Vezeték kiilsé atm. 7-40 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 16 -500 mm?

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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