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Differencial aramvalté (Maradékaram-felligyelet, RCM)

Ez a tipus kifejezetten a 3 / 4 vezetékes AC halézatok
maradékdramanak észlelésére szolgal.

Specialis tulajdonsagok:

Rendkiviil érzékeny dramérzékeld, amely még a legaprébb
maradékaramot is képes észlelni, rogzitett 5%-os
kapcsolasi hiszterézis, magas szint(i biztonsag a beépitett
tulfesziiltség-védelemnek kdszonhetben, valamint széles
frekvenciatartomany-lefedettség.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Residual current transformer, Primer aram: 25
A, Kor keresztmetszetl vezeték: 20.00 mm, zart
aramvalto

Rendelési szam 2603420000

Tipus CMA-RCM-DACT-20

GTIN (EAN) 4050118665420

Qty. 1 Darab

Gyarto MBS AG
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 30 mm Meélység (coll) 1.1811 inch
Magassag 63 mm Magassag (coll) 2.4803 inch
Szélesség 82 mm Szélesség (coll) 3.2283 inch
Nett6 tomeg 164.56 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..70°C Uzemi hémérséklet -10°C..70°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Meéréaram-bemenet

Residual current measuring Igen

Dimensions of live conductors

Vezeték tipusa Csak szigetelt vezetd Kor keresztmetszetl vezeték 20.00 mm
Installation location Beltéri hasznélat

Electrical attributes

Trésosztaly 1 Szekunder aram 0..0.04 A
Atviteli sebesség 1:600 Terhelés O VA
Frekvenciasav 30 Hz...3 kHz Primer aram 25 A
Technical properties

Védelmi osztaly IP40 Measurement accuracy Class 1 (IEC 6206-21)
Tekercsellenéllasa 8Q

Bemenet

Bemenet mérési tartomany

0,02..2A/0,25..25 A
a sorkapcsok kiosztasatol
fiiggéen

Szigetelések koordinalasa

Standard EN 60044/1 Lokéfesziiltség 8 kV
Szennyezés sulyossaga 3 Galvanikus levalasztas igen
Tdlrésosztaly 1 Névleges fesziiltség 800V
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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