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A WPD 1XX elosztétombjeink minden helyzetben
hasznalhatdak, ahol a teljesitményt biztositani kell és el
kell osztani. A felhasznalébarat kialakitas jobb attekintést
biztosit és gyorsan, hatékonyan megvalésithatéva teszi a
helytakarékos teljesitményelosztast.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Potenciélelosztd kapocs, Csavaros csatlakozas,
kék, 185 mm2, 3563 A, 1000 V, Csatlakozasok
szdma: 10, Szintek szdma: 1

Rendelési szam 2603750000

Tipus WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL
GTIN (EAN) 4050118681413

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
usten G us
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Tanusitvany szama (cULus) E511333
Méretek és tomegek
Mélység 80.3 mm Mélység (coll) 3.1614 inch
Magassag 126.3 mm Magasség (coll) 4.9724 inch
Szélesség 62.6 mm Szélesség (coll) 2.4646 inch
Nett6 tomeg 74049
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos lizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c 14-9fc7-3fbebee7bbe2
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas Véglap sziikséges Nem
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 10 Keresztkotott szintek belil Nem
Tartosin TS 35, Rogzitélemez N funkcié Nem
PE m(ikodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészitoé miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Felpattinthato Igen
Telepitési utmutaté Tartésinek / szerel6lapok Robbanéasbiztossag szempontjabdl Igen
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa Felpattinthato, Kézvetlen
rogzités
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 185 mm?2 Névleges fesziiltség 1000V
Névleges AC fesziiltség 1000V Névleges DC feszliltség 1500V
Névleges aram 353 A Aram maximum vezetékoknal 363 A
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Névleges lokéfesziiltség 8 kV
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Tulfeszliltség kategdria 1l Szennyezés sulyossaga 3
Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet kcmil 300 Csatlakozasi irany oldalt

AWG, max.

Csatlakozas tipusa 2
Csatlakozasok szama

Csavaros csatlakozas
10

Csatlakozas tipusa
Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

Csavaros csatlakozas
185 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

csatlakozas, min. AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 150 mm?2

vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN

érvéghuivelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 185 mm?2

finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 185 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Altalanos

Pélusszam 1 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet kemil 300
AWG, max.

Telepitési Utmutatd Tartésinek / szerel6lapok Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, min.

Szabvanyok

IEC 60947-7-1

Tartésin

TS 35, Rogzitélemez

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Az aljzat megfelel a V-2 gyulékonysagi osztalynak, az UL94 szerint.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC0O00897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 ECO00897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Jelolotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel6l6tartd

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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