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A Weidmiiller kiilonb6zé gyljtésinrendszerekhez valo
ledgazdkapcsokat kinal. Az alkalmazastol fliggéen
megklilonboztethetilink szigetelt és szigetelés nélkdili
leagazokapcsokat.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Erintkezé (gy(ijtsines csatlakozo)
Rendelési szdm 2603840000

Tipus WBBD 16 GY

GTIN (EAN) 4050118652307

Qty. 12 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK

c € = |ECEX ca
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 55.2 mm Mélység (coll) 2.1732 inch
Magassag 47.8 mm Magassag (coll) 1.8819 inch
Szélesség 15.2 mm Szélesség (coll) 0.5984 inch
Nett6 tomeg 769
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8eb3a2db-1bf7-4€36-90c8-13894424d475
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKOO3ATEX136028U Tanusitvany szdma (IECEX) IECEXULD13.0005U
Aram (ATEX) 76 A Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 16 mm?2
Aram (IECEX) 76 A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 16 mm2
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szigetel6anyag Wemid
Szin sziirke UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas Véglap sziikséges Nem
Potencialok szama 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Tartésin Gyujtésin

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Gtmutatd Tartésinek / szerel6lapok

Felszerelés tipusa

Felpattinthatd

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 16 mm?2 Névleges fesziiltség 690V
Névleges DC fesziiltség 690V Névleges aram 114 A
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 0.42 mQ

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 2.43 W
X szerint

Tulfeszlltség kategoria
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Szennyezés sulyossaga

3

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 2.5 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 2.5 Nm Csupaszolasi hossz 12 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 16 mm2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozés, min.
Biztositécsavar M 6 Kés mérete Gr. PZ2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 1.6 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és manyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1.6 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Altalanos
Telepitési utmutatd Tartésinek / szerel6lapok Szabvanyok IEC 60947-7-1
Tartésin Gy(jtésin
Besorolasok
ETIM 6.0 EC0O00001 ETIM 7.0 EC000001
ETIM 8.0 ECO00001 ETIM 9.0 EC0O00001
ETIM 10.0 ECO00001 ECLASS 9.0 27-14-11-46
ECLASS 9,1 27-14-11-46 ECLASS 10.0 27-14-11-46
ECLASS 11.0 27-14-11-46 ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16 ECLASS 14.0 27-25-01-16
ECLASS 15.0 27-25-01-16
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