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Product image

NYAK-sorkapocs a bevalt htizokengyeles csatlakozassal
10 és 10,16 mm osztaskozzel 90° vezetékkimeneti
szoggel. Max. 6,0 mm? vezeték-keresztmetszetig.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat

Nyomtatott &ramkori panel csatlakozok, 10.16

mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztétiiske hossza (l):

3.2 mm, énozott, narancsséarga, Doboz

Rendelési szam

2613380000

Tipus LL 10.16/04/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118674903

Qty. 50 Darab

Termékadatok IEC: 1000V /32 A/ 0.5-6 mm2

UL: 300V / AWG 26 - AWG 10

Csomagolas

Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 11 mm Mélység (coll) 0.4331 inch
Magassag 20.3 mm Magassag (coll) 0.7992 inch
Nett6 tomeg 6.78 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag Wemid Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Moisture Level (MSL)

UL 94 éghetbségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Erintkezé fellilet 6nozott Bevonat 4-6 pm SN
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 120°C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. polusszam (Tu=20 32 A
oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 32 A Névleges aram, min. polusszam 32A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges dram, maximalis pdlusszam  30.5 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 630 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 8 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 8 kv
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 8 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagoléas Doboz VPE hosszlsag 223.00 mm
VPE szélesség 66.00 mm VPE magasséag 47.00 mm
Rendszerparaméterek
Termékcsalad OMNIMATE Signal Tulajdonsagok, rogzitési poziciod WireReady

- sorozat LL
Vezeték kimeneti irdny 90° Raszter mm-ben (P) 10.16 mm
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Miszaki adatok

Raszter inch-ben (P) 0.400" Polusszam 4
Erintkezésorok szama 1 Az ugyfél szereli fel Igen
Sorok szdma 1 Egy sorban talalhatdé szomszédos 12

poélusok max. szama

Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm Forrasztétiiske méretei 0,75 x0,9 mm
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.3 mm Forrasztészem lyukatmeéré tirés (D) +0,1T mm
Forrasztétiiskék szama pélusonként 1 Csavarhuzo éle 0,6 x3,6
Csavarhuzo éle, standard DIN 5264 Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Biztositécsavar M 3
Csupaszolasi hossz 6 mm L1, mm 30.48 mm
L1, inch 1.200" Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20
Védelmi osztaly IP20

Csatlakoztathato vezetékek

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 2.5 mm? érvéghivellyel, DIN 46228 pt 1, max. 0.5 mm?2

Hivatkozasi szoveg Az érvéghiivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani., A
mdanyag gallér kiilsé
atmérdje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok

Intézet (CSA)

CSA

Tanusitvany szama (CSA)

200039-1202191

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26

csoport / UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 10 Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanuasitvanyt.

Tipusvizsgalatok

Teszt: Jelolések tartossaga Teszt eredetjelolés, tipusazonositas, anyagtipus, UL

tanusitvany, CSA tanusitvany, tartossag
Kiértékelés elérhet6
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard IEC 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 11.99 szakasz,

IEC 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 / 03.11

szakasz

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és AWG 26/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 26/19
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 12/1
keresztmetszete
Vezet6 tipusa és AWG 12/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard IEC 60999-1 szabvany, 9.4 / 11.99 szakasz

meglazulasanak vizsgalata

Kovetelmény

0.2 kg
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Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-KO0.5

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,9 kg

Vezeték tipusa

Kiértékelés

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U4.0

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K4.0

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 12/1

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

atadva

AWG 12/19

Kihazasi vizsgalat

Standard

IEC 60999-1 szabvany, 9.5 / 11.99 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Kiértékelés

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 26/1

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

atadva

AWG 26/19

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-KO0.5

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

260 N

Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U4.0

HO7V-K4.0

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 12/1

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 12/19

Kiértékelés

atadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

Megjegyzések

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Product image Dimensional drawing
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T
Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 9008330000 Csavarhuzdé, Csavarhizé

szdm

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T
Tipus SDS 0.6X3.5X200 Valtozat
Rendelési 9010110000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szam
GTIN (EAN) 4032248300754
Qty. 18T
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