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A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponenst,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a speciélis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtaté 300 dpi

felbontasanak koszonhetbéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozat sorkapcsokkal

» Szildrd megtartas és tartds nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak kdszonhetéen
egyszerl felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

WS, Sorkapocs jel6ld, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben
(P): 6.00 Weidmueller, fehér

Rendelési szdm 2619860000

Tipus WS 12/6 MM BP WS
GTIN (EAN) 4050118626223
Qty. 4500 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 12 mm Magassag (coll) 0.4724 inch

Szélesség 6 mm Szélesség (coll) 0.2362 inch

Nett6 tomeg 0.14 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -50...90 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Valtozat halogénmentes Szélesség 6 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 90 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -50 °C Szin fehér

Halogén Nem Alapanyag PC-ABS, TPU

Nyomtatott karakterek lres Cimkemezd mérete 10.5 x 5.3 mm

kompatibilis nyomtat6 THM MULTIMARK, THM Uzemi hémérsékleti tartomany -50...90 °C
MULTIMARK PLUS

Alkalmazas/gyarto Weidmueller

Csatlakozodjelolok

Raszter mm-ben (P) 6.00 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformacio A 1302920000 cikkszamu kiilsé tekercstarto sziikséges

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0 EC000761

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761

ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37

ECLASS 9,1 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-14-11-37

ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01

ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 27-28-11-01

ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Tintaszalagok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

RIBBON MM-TB 25/360 SW  Valtozat
2005090000 Ink ribbon

4050118390216
18T

THM MULTIMARK

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivaldé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus THM MMP EXT.RH Valtozat
Rendelési 1302920000

szdm

GTIN (EAN) 4050118102307

Qty. 18T

Tipus MULTIMARK ROLLER TB Valtozat
Rendelési 2438500000

szam

GTIN (EAN) 4050118498721

Qty. 1ST
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THM MULTIMARK PLUS

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus MULTIMARK PLUS ROLLER TB Valtozat
Rendelési 2661600000

szam

GTIN (EAN) 4050118681246

Qty. 18T
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