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Helytelen (izemeltetés megel6zése: SM

A Multimark késziilékjelol6k kiilonbozé gyartok
jeloléanyagaival hasznalhatok. Mindig biztositjdk mas
gyartéok minden komponensének, mint pl. vezérlé- és
jelz6késziilékek, egyértelm kiosztasat.

A MultiMark elényei:

* Kilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

e Szamos gyarto berendezésével hasznalhat6

* Készulékjelolék ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Valtozat SwitchMark, Késziilékjelol6k, 8 x 27 mm, eziist
Rendelési szdm 2621090000

Tipus SM-FO 27/8 MM SI

GTIN (EAN) 4050118625950

Qty. 500 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.55 mm Meélység (coll) 0.0217 inch
Magassag 8 mm Magassag (coll) 0.315 inch
Szélesség 27 mm Szélesség (coll) 1.063 inch
Nett6 tomeg 0.03 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragasztéanyag PE hab akril ragasztéval Valtozat halogénmentes,
Ontapadds

Szélesség 27 mm UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -30°C

Szin ezlist Halogén Nem

Alapanyag Poliészter Nyomtatott karakterek nélkal

Cimkemez6 mérete 8x27 mm UL 969 tanusitvany Igen

kompatibilis nyomtato THM MULTIMARK, THM Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C

MULTIMARK PLUS

Szam tekercsenként 500

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04

ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tintaszalagok

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus RIBBON MM 76/360 SW Valtozat
Rendelési 2005080000 Ink ribbon

szam
GTIN (EAN) 4050118389951
Qty. 18T

THM MULTIMARK

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivaldé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

Tipus MULTIMARK ROLLER 115 Valtozat

Rendelési 1357420000
szdm

GTIN (EAN) 4050118160314
Qty. 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtaték a h6nyomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivald minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Valtozat
Rendelési 2672590000

szam

GTIN (EAN) 4050118708097

Qty. 18T
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