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RoHS

Vnmrum

A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Beépitett dugok, M12, Hiively (mama) , egyenes,
Felerésit6 menet: M 16 x 1.5, Polusszam: 5,
Sodrat / kdbelhossz: 0.3 m, Hatlapi rogzités

Rendelési szam 2625940000

Tipus SAIE-M12BL-0.3VHM16-1.5
GTIN (EAN) 4050118629484

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 28.02.2026 01:51:18 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2625940000

SAIE-M12BL-0.3VHM16-1.5

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok “
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E307231
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 4488 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bd63baef-8092-4596-90c7-bb4daa22710b

Kabel miiszaki adatai

Erkeresztmetszet 1.5 mm? Sodrat / kdbelhossz 0.3 m
Szinkéd gy(rd Barna, Kék, Fekete, Fehér, Pélusok szama 5

Sziirke
Egyedi igényekre szabhatoé dugaszol6 csatlakozék miiszaki adatai
P6lusszam 5 Kédolas L-coded
Erintkezd feliilet Aranyozott Haz {6 anyaga Cink présontvény
Erintkezé anyaga Cu Névleges fesziiltség 63V
Névleges aram 16 A Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban
Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C
Altalanos adatok
Po6lusszam 5 Kédolas L-coded
Csatlakozasi menet M12 Erintkezé feliilet Aranyozott
Erkeresztmetszet 1.5 mm?2 Haz f6 anyaga Cink présontvény
Erintkezé anyaga Cu Felszerelés tipusa Hatlapi rogzités
Névleges fesziiltség 63V Névleges aram 16 A
Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban 1. csatlakozas M12
2. csatlakozas Flying wires Sodrat / kdbelhossz 0.3 m
Felerésité menet M16x 1.5 Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C
Vezeték kiilsé atm. -
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03
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Méretrajz

Szerelési kivagas

A létrehozas datuma 28.02.2026 01:51:18 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



