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RoHS

Vnmrum

A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Beépitett dugok, M 12, ti, egyenes, Felerdsité
menet: M 16 x 1.5, Pélusszam: 5, Sodrat /
kabelhossz: 0.3 m, Hatlapi rogzités

Rendelési szam 2625950000

Tipus SAIE-M12SL-0.3VHM16-1.5
GTIN (EAN) 4050118629477

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E307231
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 43.12¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Kabel miiszaki adatai

Erkeresztmetszet 1.5 mm? Sodrat / kdbelhossz 0.3 m
Szinkéd gy(rd Barna, Kék, Fekete, Fehér, Pélusok szama 5

Sziirke
Egyedi igényekre szabhatoé dugaszol6 csatlakozék miiszaki adatai
P6lusszam 5 Kédolas L-coded
Erintkezd feliilet Aranyozott Haz {6 anyaga Cink présontvény
Erintkezé anyaga Cu Névleges fesziiltség 63V
Névleges aram 16 A Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban
Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C
Altalanos adatok
Po6lusszam 5 Kédolas L-coded
Csatlakozasi menet M12 Erintkezé feliilet Aranyozott
Erkeresztmetszet 1.5 mm?2 Haz f6 anyaga Cink présontvény
Erintkezé anyaga Cu Felszerelés tipusa Hatlapi rogzités
Névleges fesziiltség 63V Névleges aram 16 A
Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban 1. csatlakozas M12
2. csatlakozas Flying wires Sodrat / kdbelhossz 0.3 m
Felerésité menet M16x 1.5 Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C
Vezeték kiilsé atm. -
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03
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Szerelési kivagas
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