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A termékvalaszték a kovetkez6 kialakitasokat tartalmazza:
¢ 90°, fekvd (vizszintes) és180°, all6 (fiiggbleges)

* Peremkialakitas furatként, UNC 4-40 menetes anyaval
és UNC 4-40 menetes anyaval

¢ Préselt érintkez6k (méretezési aram: 3 A)

e THT forrasztasi eljaras

¢ Kulonboz6 kialakitasok széles valasztéka, rapattintds
kapoccsal is

e Talcan csomagolva (TY)

* Kiterjesztett h6mérséklet-tartomany -55 °C és +85 °C
kozott, a maximdlis alkalmazhatésag érdekében

Altalanos rendelési adatok

Valtozat OMNIMATE Data - D-SUB csatlakozdk, hiivelyes
érintkezésor, Thread-bolt UNC 4-40, Felpattinthatd
kengyel, THT-forrasztott csatlakozas, Raszter
mm-ben (P): 2.77 mm, Pélusszam: 9, 500, PBT
livegszal-erésitési, UL 94 V-0, fekete, Tray (manual

assembly)
Rendelési szdm 2626670000
Tipus D-SUB F6.1 TO9VB 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN) 4050118663617
Qty. 90 Darab
Csomagolas Tray (manual assembly)
Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.
Elérhetd eddig: 2024-08-31T00:00:00+02:00
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E92202
Méretek és tomegek
Mélység 12.55 mm Mélység (coll) 0.4941 inch
Szélesség 30.81 mm Szélesség (coll) 1.213 inch
Nett6 tomeg 7.67g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Electrical properties
Atutési szilardsag, érintkezé / érintkez6 1000 V AC Térfogati ellenallas 20 mQ
Névleges fesziiltség 250V Névleges aram 3A
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT livegszal-erdsités(i, UL Szin fekete

94 V-0
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 alapanyaga Rézotvozet
Erintkez6 anyaga Cu-o6tvozet Erintkez6 felulet Arany a nikkel felett
Dugaszolhato csatlakozas 250 u"Ni/21u"Au Tarolasi hémérséklet, min. -55°C
rétegszerkezete
Tarolasi hémérséklet, max. 85 °C Uzemi hémérséklet, min. -65 °C
Uzemi hémérséklet, max. 105 °C
Csomagolas
Csomagolas Tray (manual assembly) VPE hosszlsag 304.00 mm
VPE szélesség 253.00 mm VPE magassag 16.00 mm
Rendszerspecifikacidok
P6lusszam 9
Forrasztétiiske hossza (1) 4.6 mm
Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas
Raszter inch-ben (P) 0.109"
Arnyékolé anyag Acél

Oldalsé kivezetés, jellemzék

Thread-bolt UNC 4-40, Felpattinthatd kengyel

Csatlakozas tipusa

Forrasztott csatlakozas

Forrasztészem lyukatméré (D)

1.1 mm

Termékcsalad

OMNIMATE Data - D-SUB csatlakozdk

Raszter mm-ben (P) 2.77 mm
Védelmi osztaly IP20
Dugaszolasi ciklusok 500
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Tipus Aljzatos csatlakozd
Kimend konyok 180°
Arnyékolas felilete 6nozott

Forrasztasi eljaras

Kézi forrasztas, Hullamforrasztas

Forrasztétiiske méretei

Nyolcszogletl

Forrasztétiiske tlrése

Alsé tlréshatar el6taggal (a minimumot mutatja-0,25

meg)

Felsé tlréshatar elétaggal (a maximumot +0,25
mutatja meg)

Tlrés, egység mm

Forrasztétiiske tlrése

+0,25 /-0,25 mm

Tolerance of solder pin position +0.1T mm

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Csomagolasi rajz

Scale | Free Lakel position
TOLERANCE
X. +0.38
XX +0.25
XXX | £0.13
DIM TOL
X.° +3°
XX | £1.0°
Angle | TOL
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