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Az OMNIMATE Power az IT halézatok szamara - 50 kVA-
ig méretezhetd

Testreszabott megoldasok a kiilonleges kdvetelmények
szadmara

A nagyobb szabvany megfelel6ség kevesebb
kompromisszumot jelent: Az OMNIMATE Power az

IT halézatok szamara beépitett tulajdonsagaival a
valasztékban a szabvanyt jelenti. Ez a tervezési és
jovahagyasi folyamatot egyszerlbbé és biztonsagosabba
és megbizhatdbba teszi az izemben.

Az alkalmazasok és a felhasznaldk elényeinek eredménye:

korlatlan hasznalat a 400-V IT rendszerekben és
érintésvédelem az IEC 6 1800-5-1 (+ 5.5 mm) szerint.
A bepattand egykezes biztonsagi karima lehet6vé teszi
az intuitiv és biztonsdgos hasznalatot. A mikodési
megbizhatésagot garantalja az automata retesz a
bedugasi folyamat soran.

Végeredményben: Onnek nincs sziiksége tovabbi
késziilékburkolatra. Az alkalmazéas orientalt kialakitas
kompromisszum-mentességet jelent a jovahagyasi
folyamat soran.

El6szerelt dugaszolhaté arnyékolas-csatlakozéval a nagy
feltletl arnyékolashoz.

P =
16mm> § 180°

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozé, hiivelyes csatlakozd,
10.16 mm, Pélusszdm: 4, 180°, Csavaros
csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 16 mmz2, Doboz

Rendelési szam 2627540000
Tipus BUZ 10.16IT/04/180MSF2SH 180 AG BK BX
GTIN (EAN) 4050118631425
Qty. 20 Darab
Termékadatok IEC: 1000V /783 A /0.2-16 mm2

UL: 600V /60 A/ AWG 22 - AWG 4
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 143.5 mm Meélység (coll) 5.6496 inch
Magassag 86 mm Magassag (coll) 3.3858 inch
Szélesség 51.9 mm Szélesség (coll) 2.0433 inch
Nett6 tomeg 100.25¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6al

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

a9fcc928-8cc3-4126-aede-eb294a2dd 716

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE &aram - BU/SU
10.16IT sorozat

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Raszter mm-ben (P) 10.16 mm

Raszter inch-ben (P) 0.400" Vezeték kimeneti irany 180°

Pélusszam 4 L1, mm 40.64 mm

L1, inch 1.600 " Sorok szdma 1

Erintkezésorok szama 1 Névleges keresztmetszet 16 mm2

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szdmara biztonsagos Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20

szerint

Térfogati ellendllas 4,50 mQ Kédolhatd Igen

Csupaszolasi hossz 12 mm Meghuzasi nyomaték csavaros 0.3 Nm
peremhez, min.

Meghuzasi nyomaték csavaros 0.4 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm

peremhez, max.

Meghuzasi nyomaték, max. 2 Nm Biztositécsavar M 4

Csavarhuzé éle, standard DIN 5264, ISO 8764/2-PZ  Dugaszolasi ciklusok 25

Dugaszolasi eré/polus, max. 145N Huzoéeré / poélus, max. 145N

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PA GF Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport |

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2 600 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezd feliilet ezlistozott Dugaszolhaté csatlakozas 23 um Ag
rétegszerkezete

Térolasi h6mérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 130°C

Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 130 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. p6lusszam (Tu=20 78.3 A
oC)

Névleges aram, maximalis pélusszam 679 A Névleges aram, min. pélusszam 70.6 A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Névleges aram, maximalis pdlusszam  61.3 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/3 talfesziiltség 1000 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 6 kV Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 8 kV

tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 8 kV Rovid ideji hatardram ellenallas 3 x 1s 1000 A-rel
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

Kaszéuat, min. 15.1 mm Hézag, min. 15.1T mm
Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 352.00 mm
VPE szélesség 162.00 mm VPE magasséag 105.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.2 mm?

csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 16 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4

AWG, max.

Toémor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2

Tomor, max. HO5(07) V-U 16 mm?2

Tobberes, min. HO7V-R 6 mm?

Tobberes, max. HO7V-R 16 mm?2

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 16 mm?2

muanyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2

46228 pt 4, min.

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 16 mm?2

46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 16 mm2

lllesztécsap az EN 60999 szerint a x b; g 5.3mm (B6)

Rogzithet6 vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2

érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghively HO0,5/18 OR

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

1T mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghiively H1,0/18 GE
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas

névleges 1.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 15 mm

Ajanlott érvéghiively H1,5/18D SW

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H1.5/12

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2

érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively HO,75/18 W

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 2.5 mm?
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érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively H2,5/19D BL
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghively H2,5/12

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

érvéghuively

Tipus

finom huzalozas

névleges
Csupaszolasi hossz
Ajanlott érvéghiively

4 mm?2
‘ névleges 12 mm

H4,0/12

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively

H4.0/20D GR

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

6 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively

H6.0/20 SW

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H6.0/12

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

10 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively H10,0/12
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 15 mm
Ajanlott érvéghiively H10,0/22 EB

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

érvéghuvely

Tipus

finom huzalozas

névleges
Csupaszolasi hossz

16 mm2
‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively H16,0/12
Csupaszolasi hossz \ névleges 15 mm
Ajanlott érvéghiively H16,0/22 GN

Hivatkozasi szoveg Az érvéghiivelyek hosszat a terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell

megvalasztani.

CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /60 A

csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /60 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /5 A

CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 22 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 4

UL 1059 névileges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V

csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges dram (B felhasznalasi csoport/ 60 A

csoport / UL 1059) UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 60 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A

UL 1059) UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 22

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 4

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések ¢ Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
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P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the
soldering flange or a self-tapping screw on the board.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Product image

Dimensional drawing

Graph
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SU 10.16IT 270MSF

Altalanos rendelési adatok

K6zépsé, forraszthatdé peremes rogzitésl, 10.16-os
osztassal rendelkezé tls érintkezésor az IEC 61800-5-1
szerinti 400 V-os informatikai rendszerekhez.

UL tanusitvany az UL840 (600 V) szabvanynak
megfeleléen, vezetd érintkezé hasznalata esetén. A BUZ
10.16 IT csatlakozoval valo hasznalat esetén megfelel
az informatikai rendszerekre vonatkozé, 5,5 mm-es
kiterjesztett érintésvédelmi kovetelményeknek (400 V a
foldhoz képest) az IEC 61800-5-1 szerint.

A kozépso6 peremes reteszelés funkcié csokkenti az
egyes osztasok szélessége altal igényelt helyet, az egyéb
standard megoldasokhoz képest.

Kérésre csavaros peremes vagy perem nélkili valtozatban
is kaphato.

Tipus SU 10.161T/04/270MSF2 3...
Rendelési 2630220000

szam

GTIN (EAN) 4050118633894

Qty. 36 ST

Véltozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, THT-forrasztott
csatlakozas, 10.16 mm, Pdlusszam: 4, 270°, Forrasztétiske hossza (1):

3.5 mm, énozott, fekete, Doboz

SU 10.16IT 90MSF

Altalanos rendelési adatok

K6zépsé, forraszthatdé peremes rogzitésl, 10.16-os
osztassal rendelkezé tls érintkezésor az IEC 61800-5-1
szerinti 400 V-os informatikai rendszerekhez.

UL tanusitvany az UL840 (600 V) szabvanynak
megfeleléen, vezetd érintkezé hasznalata esetén. A BUZ
10.16 IT csatlakozoval vald hasznalat esetén megfelel
az informatikai rendszerekre vonatkozé, 5,5 mm-es
kiterjesztett érintésvédelmi kovetelményeknek (400 V a
foldhoz képest) az IEC 61800-5-1 szerint.

A kozépsb6 peremes reteszelés funkcié csokkenti az
egyes osztasok szélessége altal igényelt helyet, az egyéb
standard megoldasokhoz képest.

Kérésre csavaros peremes vagy perem nélkili valtozatban
is kaphato.

Tipus SU 10.16IT/04/90MSF2 3....
Rendelési 2630150000

szam

GTIN (EAN) 4050118633825

Qty. 36 ST

Véltozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, THT-forrasztott
csatlakozas, 10.16 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztétiiske hossza (1):

3.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz
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