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180°-os forditott tls érintkezésor PUSH IN
csatlakozastechnikaval és igazithaté mikodteté elemmel
(pusher) terepi huzalozashoz, 6 mm2 méretben 7,62
emelkedéssel. Szintén idealis érintésbiztos megoldas

a visszatérd fesziiltségekre. Megfelel az UL1059 600

V C osztély és az IEC 6 1800-5-1 kovetelményeinek.
Valtozatok: karima nélkaiili, kiils6é karima, k6zépsé peremes
aljzat felpattintdé mechanikaval és opcids tovabbi csavaros
felszerelés.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, dugasz, 7.62
mm, Pdlusszam: 3, 180°, PUSH IN aktuatorral,
Huzérugds csatlakozés, Doboz

Rendelési szam 2630610000
Tipus SVFL 7.62HP/03/180SFBMF2 SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118634259
Qty. 48 Darab
Termékadatok IEC: 1000V / 0.5 -6 mm2

UL: 600V /36 A/ AWG 24 - AWG 10
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 47.7 mm Mélység (coll) 1.8779 inch
Magassag 23.4 mm Magassag (coll) 0.9213 inch
Szélesség 45.72 mm Szélesség (coll) 1.8 inch
Nett6 tomeg 21.02g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Power -
sorozat BV/SV 7.62HP

Csatlakozas tipusa Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN aktuatorral, Raszter mm-ben (P) 7.62 mm
Hazoérugos csatlakozas

Raszter inch-ben (P) 0.300" Vezeték kimeneti irany 180°

Pélusszam 3 L1, mm 22.86 mm

L1, inch 0.900" Sorok szdma 1

Erintkezésorok szama 1 Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt

Védelmi osztaly IP20, IP20 felszerelt Meghuzasi nyomaték csavaros 0.2 Nm
allapotban peremhez, min.

Meghuzasi nyomaték csavaros 0.3 Nm Csavarhuzé éle 0,6x35

peremhez, max.

Dugaszolasi ciklusok 25

Anyagjellemzdék

Szigetel6anyag PA GF Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet

Erintkezé fellilet 6nozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50°C

Uzemi hémérséklet, max. 125°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 125 °C

Névleges adatok IEC szerint

Névleges dram, maximalis p6lusszam 41 A Névleges dram, min. p6lusszam 41 A

(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges fesziiltség a 1l/2 tulfesziiltség 1000 V Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 800 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a ll/2 6000V Névleges lokéfesziiltség a lll/2 8 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Kaszoéat, min. 12.7 mm Hézag, min. 12.7 mm
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Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 338.00 mm
VPE szélesség 130.00 mm VPE magasséag 54.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2

Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 6 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 1.5 mm?

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 6 mm?2

Rogzithetd vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

2.5 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz
Ajanlott érvéghiively
Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

H2,5/12

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghively H2,5/19D BL
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 4 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H4,0/12

Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively H4,0/20D GR
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 6 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H6,0/12
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 14 mm
Ajanlott érvéghiively H6,0/20 SW
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1.5 mm?
érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 15 mm
Ajanlott érvéghiively H1,5/18D SW

Csupaszolasi hossz
Ajanlott érvéghiively

‘ névleges 12 mm

H1.5/12

Hivatkozasi szoveg

A mUanyag gallér kiils6 atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a
terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 600V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 600V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 36 A

csoport / UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 36 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A
UL 1059) UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 10

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a

tanudsitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.
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¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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A kép illusztracié

Connection diagram A termék el6nyei

M(S)F6
M(S)F5
M(S)F4
M(S)F3
M(S)F2
M(S)F5
M(s)F4
M(s)F3
M(S)F2
M(S)F4
M(S)F3
M(S)F2
M(S)F3
M(S)F2
M(S)F2

o|o|ofo|o

o|ofo|o|o|o|o|o|x

o|ofo|o|o|o|x|o|o|o|x]|o

o|o|o|o|x|o|o|x|o|o|o|x|o]|o

Niw|w|e|s|slu|lo|lo|u|ala|a|o|a

rlo|lofo|o|o|o|o|e|o|o|o]o|o]|o|e
N |x|x[o|x|o|o|x|c|o|o|x]|o|o]|o|o
w|o|o[x|o|x|o|o|x|o|o|o]|x]|o]|o|o

X =MIDDLE
FLANGE
POSITION

NO OF
POLES

A kép illusztracié

A létrehozas datuma 27.11.2025 06:34:08 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok b



