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A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és

megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghet6ségi osztaly

kovetelményeinek.

¢ A TS 35 PT6" kalapsin-modul és a PT6 csatlakoztatd
egység egyszerlien felpattinthato.

¢ A csuklos lezarasok konfekcionalt dugaszolhato kabelek
hasznélatat is lehet6vé teszik.

¢ A magas fedélvaltozatok lehet6vé teszik az eszkdz
telepitését.

A kabelvégelzardkat a tartozékok kozott talélja.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat FieldPower® hazak, 191 mm, 279 mm, 113
mm, IP65, kész allapotban, livegszal erdsitésu
polikarbonat, fekete

Rendelési szam 2632820000
Tipus FP ENCBS 113 3C
GTIN (EAN) 4050118664539
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 113 mm Meélység (coll) 4.4488 inch
Magassag 191 mm Magassag (coll) 7.5197 inch
Szélesség 279 mm Szélesség (coll) 10.9842 inch
Nett6 tomeg 577649

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85°C Uzemi hémérséklet -40°C...85°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95¢c10

Altalanos adatok

Alapanyag polikarbonat, livegszal- Haz anyaga Uivegszal erdsitésl
er@sitési polikarbonat

Szilikon Nem Szin fekete

Védelmi osztaly IP65, kész allapotban UL 94 éghet6ségi osztaly BVA

Fedélcsavarok nyomatéka 2 Nm Fedél kiegészit6é TX20 csavar

Telepitési Utmutatd Fedélcsavarok mellékelve

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01

ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Sorkapocssinek miianyag fedélhez

A FieldPower® dobozok tartozékainak széles valasztéka.
Kabeltomitések, sorkapocssinek, rogzitéelemek és sok
minden mas.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FP ENC DRO7 142 XC P Valtozat

Rendelési 2633510000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 142 mm, mianyag
szam fedélhez

GTIN (EAN) 4050118664393

Qty. 5 ST

Tipus FP ENC DRO7 230 3CP Valtozat

Rendelési 2633520000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 230 mm, mianyag
szdm fedélhez

GTIN (EAN) 4050118664386

Qty. 5 ST

DMS PRO

Ergonomikus kiviteliiknek hala a Weidmiiller nyomaték-
csavarhuzok idedlis egykezes eszkozok. Hasznalatuk
semmilyen poziciéban sem faraszt. Az integralt
automatikus nyomatékhatarolé megbizhatd ismétlési
pontossagot garantal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DMS PRO Valtozat
Rendelési 1479120000 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4050118287011

Qty. 1ST
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E6,3 szerszambetétek - Torx®

A Weidmiiller bitek standard bitek, amelyek rendkiviil
népszerlen a felhasznalok korében a kivalé minéségnek,

a széles valasztéknak és a hatékonysagnak kdszonhet6en.

A szamitdgépes vezérlésli mddszer lehetévé teszi a

——— . Weidmiiller szamara, hogy allandé kivalé minéséget
garantaljon.

A hasznalt kivalé minéségli nyersanyagok a vonatkozo

DIN-szabvanyokban meghatarozottaknal sokkal nagyobb

nyomatékok elérését teszik lehetévé.

* DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozéan,

* DIN 5263 a hasitott bitekre vonatkozdan,

* Camcar standard TORX bitekre vonatkozéan

Ez hosszu élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és

ezért idedlis feltételeket a standard helyzetek szamara.

Az elényok:

* Valamennyi csavartipushoz alkalmas. A 59-61 HRC
kivalo keménységi értékei miatt mind kézi, mind
mechanikus szerszamokhoz alkalmas.

* Megfelel6 kopasallosag és igy hosszu varhaté
élettartam.

* Kisebb kopast és optimalis nyomatékatvitelt jelent,
hogy optimalisan illeszkedik minden DIN csavarba.

¢ A vonatkozo 1SO-szabvanyok szerinti professzionalis
mindségi kritériumok alapjan gyartva allando kivalo
mindséggel.

Altalanos rendelési adatok
Tipus BIT E6,3 T20 X 150 Véltozat
Rendelési 2821510000 Szerel6szerszam

szam
GTIN (EAN) 4064675359050
Qty. 5 ST

3-as méret

A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és

megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghet&ségi osztaly

kovetelményeinek.

* A, TS 35 PT6" kalapsin-modul és a PT6 csatlakoztatd
egység egyszerlen felpattinthatd.

¢ A csuklos lezarasok konfekcionalt dugaszolhato kabelek
haszndlatat is lehet6vé teszik.

* A magas fedélvaltozatok lehet6vé teszik az eszkoz
telepitését.

A kabelvégelzardkat a tartozékok kozott talalja.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FP ENC BS 042 3B Valtozat

Rendelési 2632810000 FieldPower® hazak, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, zart allapotban,
szam livegszal erdsitési polikarbonat, fekete

GTIN (EAN) 4050118664546

Qty. 18T
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