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A krimpelési folyamat racionalizalasa az egyes lépések
egyre nagyobb fokl automatizalasat igényli. ,A telepitési
id6 optimalizalasa” az, amit a jov6 piaca igényel stratégiai
partnereitdl.

A jovébeni igényekre olyan automata gépek jelentik

a véalaszt, amelyekkel raciondlisan dolgozhatok fel a
vezetékanyagok. A sokoldalisag és a hatékony muikodés
donté tényezdk az ligyfelek szamara.

Automatizalt gépeinek széles valasztékaval a Weidmiiller
professzionalis és hatékony megoldasokat kinal kabelek
el6készitéséhez és feldolgozasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Crimping machine, 0.5mm?2, 6mm?2
Rendelési szdm 2634310000

Tipus POWERCRIMPER 6.0

GTIN (EAN) 4050118660906

Qty. 1 Darab

RoH/

\/compum
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 405 mm Mélység (coll) 15.9449 inch

Magassag 240 mm Magassag (coll) 9.4488 inch

Szélesség 165 mm Szélesség (coll) 6.4961 inch

Nett6 tomeg 12500 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4€98-adc7-b03577df98ae

Automatikus krimpelés

Hajtas Elektropneumatikus Impulzus id6 kb. 1s

Ervéghiivelyek keresztmetszete, max. 6 mm?2 Ervéghiivelyek keresztmetszete, min. 0.5 mm?2

Krimpelési tartomany, max. 6 mm?2 Krimpelési tartomany, min. 0.5 mm?2

Krimpelési hossz 6-18 mm Fogyodeszkozok MUuanyaggallérral vagy
anélkil, lker érvéghivelyek

Sdritettleveg6-csatlakozas 5-5,5 bar Elektromos csatlakozas 100-240V /50/60 Hz /

16 VA

Megjegyzés Twin wire-end ferrules in Betét hossza 13

the cross-section range

from2x05t02x2.5

mmZ2, No need to change

tools
Krimpelési tartomany 0.5...6 mm2
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01

A létrehozas datuma 15.01.2026 02:27:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



POWERCRIMPER 6.0

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

POWERCRIMPER 6.0 @

Weidmiiller

A létrehozas datuma 15.01.2026 02:27:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



