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Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2640070000
Tipus CPS 3.50/09/90 SN GN BX
GTIN (EAN) 4050118646900
Qty. 128 Darab
Termékadatok IEC:320V/8A/0.2-1.5mm?2
UL: 300V /8 A /AWG 30-AWG 16
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 6.84¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

db655e4a-7bb0-47¢8-bd67-25d502 1f9ded

System Parameters

Termékcsalad OMNIMATE basic - CPS Csatlakozas tipusa Terepi csatlakozas
sorozat

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Raszter mm-ben (P) 3.50 mm

Raszter inch-ben (P) 0.138" Vezeték kimeneti irany 90°

P6lusszam 9 L1, mm 28.00 mm

L1, inch 1.104" Sorok szama 1

Erintkezésorok szama 1 Csupaszolasi hossz 6.5 mm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.22 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.25 Nm

Biztositocsavar M 2 Csavarhuzo éle 04x25

Dugaszolasi ciklusok 25 Dugaszolasi eré/polus, max. 12N

Huazéeré / polus, max. 12N

Anyagjellemzdék

Szigetel6anyag PA Szin Halvanyzold

Szinskala (hasonlo) RAL 6021 Szigetel6anyag csoport |

Moisture Level (MSL) UL 94 éghetéségi osztaly V-0

Erintkez6 alapanyaga Rézotvozet Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Erintkezd feliilet 6nozott Onozas tipusa matt

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -40°C Uzemi hémérséklet, max. 105 °C

Névleges adatok IEC szerint

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 8 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 320V

°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 160 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 160 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 2.5kV Névleges I6kéfesziiltség a lll/2 2.5 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a lll/3 2.5 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez
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Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszUsag 338.00 mm
VPE szélesség 130.00 mm VPE magassag 33.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.2 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 1T mm?2
Tobberes, min. HO7V-R 0.05 mm?2 Tobberes, max. HO7V-R 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1T mm?2
mianyag galléros érvéghiivellyel, DIN 0.2 mm?2 muanyag galléros érvéghivellyel, DIN ~ 0.75 mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.2 mm?2 érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 0.75 mm?2
CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /8 A
csoport / CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 30 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 8 A
csoport / UL 1059) UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 30 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Only compatible with OMNIMATE basic products

P on drawing = pitch

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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