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A kép illusztracio

Similar to illustration

A zarodugok a tomitéelemekben 1évé sziikségtelen
kabelcsatornak biztonsagos lezarasahoz hasznalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid,
piros, Magassag: 30 mm, Szélesség: 21 mm,
Mélység: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66

Rendelési szam 2652450000

Tipus CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN) 4050118662559
Qty. 25 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/2652450000

CABTITE BP 21MM PA

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 30 mm Meélység (coll) 1.1811 inch
Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch
Szélesség 21 mm Szélesség (coll) 0.8268 inch
Hossz 30 mm Hossz, inch 1.1811 inch
Atmérs 21 mm Nettd tomeg 219
Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -60 °C...100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

General information

Kabel kiilsé atméréje, max. 21 mm Kabel kiils6é atméréje, min. 21 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Halogén Nem
Védelmi osztaly IP66 Alapanyag Poliamid
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000879 ETIM 7.0 EC000879
ETIM 8.0 EC000879 ETIM 9.0 EC000879
ETIM 10.0 EC000879 ECLASS 9.0 27-14-44-21
ECLASS 9,1 27-14-44-21 ECLASS 10.0 27-14-44-21
ECLASS 11.0 27-14-44-21 ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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