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A standard ipari alkalmazasokhoz (nem veszélyes

teriiletek), a PROFIBUS PA 6sszek6t6 dobozok és

hataroldk 1 utas, 2 utas, 4 utas és 8 utas elosztoként is

elérhetbek.

Az FBCon hatarolok kialakitasuk révén alkalmasak

a csatlakoztatott terepi eszk6zok tulfesziiltség és

rovidzarlat elleni védelmére. Feszliltséghatarolé

védbéelemként tompité diddakat lehet hasznalni. Az

integralt aramhatarolénak koszonhetéen a szegmens a

csomoéponti kdbelnél is védelmet élvez a rovidzarlattal

szemben.

Az EMC tomszelencék, az IP66 védelmi osztaly és a széles

tizemi h6mérséklet-tartomany biztonsagos védelmet nyujt

a zord korilmények kozott m(ikodd csatlakozasai szamara.

Mkodés

* Elektroméagneses zavarvédelemmel rendelkezé
tomszelencék a févonali és a csomoéponti kabelhez

* M12 csatlakozé csomoéponti kdbelhez

* Kilsé foldelécsavar

* Nyomaskiegyenlité elem

* [IP66 védelmi osztaly

¢ Aluminium és rozsdamentes acél valtozatok

¢ Profibus PA/Foundation Fieldbus kompatibilis

Megjegyzés: Az aluminium héazzal és/vagy M 12

csatlakozasokkal rendelkezé FBCon termékek hasznélata

nem javasolt erésen sos kornyezetben.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Standard eloszté dramkorlatozassal, 4 csatornas
eloszto, LIMITER, IP66, IP67, Kerek

Rendelési szdm 2653680000

Tipus FBCON SS PCG 4WAY LIMITER
GTIN (EAN) 4064675267225

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
[H us

LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 62.5 mm Mélység (coll) 2.4606 inch
Magassag 62.5 mm Magassag (coll) 2.4606 inch
Szélesség 155 mm Szélesség (coll) 6.1024 inch
Nett6é tomeg 7459
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..80 °C Uzemi hémérséklet -40°C..75°C
Péaratartalom 5...95% paralecsapdédas

nem megengedett

Meghibasodasi valészinliség
SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3abf5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02
Csatlakozasi adatok
Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Miiszaki adatok

Pélusszam 3 Tomszelencék Muanyag csavaros kabel-

tomszelence

Elosztas tipusa 4 csatornas eloszto, Haz kivitele Nyomaskiegyenlité
LIMITER elemmel

Haz {6 anyaga Nemesacél, rozsdamentes Kéabelbevezetés Kerek

Vezeték kiilsé 4tmérd, max. 9.5 mm Vezeték kiilsé atmérd, min. 6.5 mm

Felszerelés tipusa Feliletre szerelt Védelmi osztaly IP66, IP67

Szennyezés sulyossaga 3 Buszrendszer Profibus-PA, Foundation

Fieldbus

Aramkorlatozas

allithatd, 20 mA, 40 mA,
60 mA

Uzemi fesziiltség

30V

Haz feliilete

polirozott

Elem leirasa

A termék leiradsa

Az eszkoz egy aktiv terepi elosztd a Profibus PA és Foundation Fieldbus H1 terepi buszrendszerek
szdmara. Az eszkdz megfelel az IP66/IP67 védettségi osztalynak. MUikodési leiras: Az eszkoz
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legfeljebb nyolc terepi eszkdzt kapcsol 6ssze egy terepi busz szegmenssel. Mellékvonalanként
allithatoé aramfelligyelet védi a févonalat rovidzarlat és tulterhelés ellen (lasd B1 abra). A
csatlakoztatott terepi eszkozoket védddiddak ovjak tulfesziiltség ellen. A mellékvonalon piros LED
jelzi a rovidzarlatot vagy tulterhelést. A févonalon zold LED jelzi a rovidzarlatot vagy tulterhelést. Az
eszkoz a tobbpontos arnyékold-foldelést és az egypontos arnyékolo-foldelést egyarant tAmogatja.
Az eszkdz a tobbpontos arnyékolé-foldelést és az egypontos arnyékolé-foldelést egyarant

tdmogatja.
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001604 ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 9.0 27-24-26-08
ECLASS 9,1 27-24-26-08 ECLASS 10.0 27-24-26-08
ECLASS 11.0 27-24-26-08 ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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