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A CH20M késziilékhaz fronteleme szamos opcidt kinal
az egyedi kialakitdshoz és funkcionalitashoz. Kiilonb6z6
olyan nyomtatasi médszerek koziil valaszthat, mint
példaul a cimkenyomtatas és a lézeres gravirozas,
amelyekkel preciz és tetszetds szerkezeti kialakitast érhet
el.

Az elektronikus komponensek szamara lézeres kivagasok
is lehetségesek. Jeloldk is hasznalhatdk. A frontelem
csuklés fedéllel szerelhetd fel, de anélkil is hasznalhaté.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Els6 elem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
Kozlekedési sarga, Els6 elem, Szélesség: 17.5 mm

Rendelési szdm 2655070000

Tipus CH20M17 FC TYL 2083

GTIN (EAN) 4050118666793

Qty. 50 Darab

\/cumrum
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 15.56 mm Meélység (coll) 0.6102 inch
Magassag 100 mm Magassag (coll) 3.937 inch
Szélesség 17.5 mm Szélesség (coll) 0.689 inch
Hossz 0 mm Nett6 tomeg 52g
Homeérsékletek
Ambient temperature -25°C...85 °C Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C
Paratartalom 5-93% rel.

paratartalom, Tu = 40 °C,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagadatok
UL 94 éghetbségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag Mdanyag Kaszoutképzési 0sszehasonlitasi szam 600 < CTI

(CTI)

Altalanos adatok

Szin Kozlekedési sarga Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban

Szinskala (hasonlo) RAL 1023 Informacié az egész szerelvényre CH20M17 B BK/OR 2010
vonatkozdan, lasd a hivatkozott cikkeket

Tokozasi opcio Nem

Komponens tulajdonsagok

Flip cover mountable Nem Marker integrateable Nem

testreszabasi lehetéségek

Felhasznalé igénye szerinti kivagas Igen Felhasznal6 igénye szerinti feliratozas Igen

lehetséges lehetséges

Customer specific order process See guideline under Processing possibilities Laser processing, Milling
downloads

Besorolasok

ETIM 7.0 EC001031 ETIM 8.0 EC001031

ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 EC001031

ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92

ECLASS 13.0 27-19-06-03 ECLASS 14.0 27-19-06-03

ECLASS 15.0 27-19-06-03
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