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Product image

Az 3 podlusu villas tipusu faziseloszto gydjtésineket
potencialelosztasra hasznaljak a vezérlészekrény mas
komponenseihez, példaul megszakitdhoz, maradékaram-
megszakitdhoz és mas telepitési eszk6zokhoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fazis gyujtésin (sorkapcsok), 80, Pélusszam: 57,
Szigetelt: Igen, 16

Rendelési szdm 2658460000

Tipus G-3L-1000/16 C

GTIN (EAN) 4050118672060

Qty. 20 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Elérhetd eddig: 2025-06-01T00:00:00+02:00

-
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 15.4 mm Mélység (coll) 0.6063 inch
Magassag 31T mm Magassag (coll) 1.2205 inch
Szélesség 1016 mm Szélesség (coll) 39.9999 inch
Nett6 tomeg 16259

Homeérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szin sziirke

Kiegészité miiszaki adatok

Robbanasbiztossag szempontjabal Nem

bevizsgalt valtozat

Méretek

Raszter mm-ben (P) 17.80 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 16 mm?2 Névleges fesziiltség 400V
Névleges aram 80 A

Altalanos

Pélusszam 57

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000215 ETIM 9.0 EC000215
ETIM 10.0 EC000215 ECLASS 14.0 27-37-13-06
ECLASS 15.0 27-37-13-06
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Betaplalo6 sorkapcsok

Altalanos rendelési adatok

Betaplalé moduljaink lehetévé teszik a kezelést a
rendszer betaplalasa soran. Példaul a kabel hajlitasi
sugara csokkenthetd oldalbemenetes betaplalé modul
hasznalataval.

Tipus FIT 25 GN Valtozat

Rendelési 2659050000 Segédcsatlakozas (kapocs), 25 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118671483

Qty. 10 ST

Tipus FIT 25 SN Valtozat

Rendelési 2659060000
szdm

GTIN (EAN) 4050118671476

Segédcsatlakozas (kapocs), 256 mm?2

Qty. 30 ST

Tipus FIT 50 GN Valtozat

Rendelési 2659070000 Segédcsatlakozas (kapocs), 50 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118671469

Qty. 38T

Tipus FIT 50 GN/F Valtozat

Rendelési 2659090000 Segédcsatlakozas (kapocs), 50 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118671445

Qty. 3ST

Tipus FIT 50 SN Valtozat

Rendelési 2659080000
szam

GTIN (EAN) 4050118671452

Segédcsatlakozas (kapocs), 50 mm?2

Qty. 3 ST

Tipus FIT 50 SN/F Valtozat

Rendelési 2659100000 Segédcsatlakozas (kapocs), 50 mm?2
szam

GTIN (EAN) 4050118671438

Qty. 38T
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Zarosapkak és fedelek

A zarosapkak és fedelek biztositjdk a sziikséges
kiszétavolsagot a rendszerben, még a gyljtésinek
megfelel6 hosszra vagasa utan vagy szabadonallo
érintkez6k esetén is, ezenkivil az ujjak biztonsagat is
garantaljak, 6sszhangban a DIN EN 50274 szabvany

elbirasaival.
Altalanos rendelési adatok
Tipus PROTECTION COVER G+S /5  Valtozat
Rendelési 2659040000 Kapocsfedél, sarga, Magassag: 18.3 mm, Szélesség: 8.1 mm,
szam Mélység: 18 mm
GTIN (EAN) 4050118671490
Qty. 10 ST
Tipus END CAP G+S 3L/16 Valtozat
Rendelési 2659600000 Kapocsfedél, sziirke, Magassag: 21.2 mm, Szélesség: 8.3 mm,
szam Mélység: 16.8 mm
GTIN (EAN) 4050118673548
Qty. 10 ST
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