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Product image

A zarosapkak és fedelek biztositjak a sziikséges
kiszétavolsagot a rendszerben, még a gyijtésinek
megfelel6 hosszra vagasa utan vagy szabadonall6
érintkez6k esetén is, ezenkiviil az ujjak biztonsagat is
garantaljak, 6sszhangban a DIN EN 50274 szabvany
elbirasaival.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kapocsfedél, sziirke, Magassag: 9.3 mm,
Szélesség: 8.2 mm, Mélység: 14.5 mm

Rendelési szdm 2658980000

Tipus END CAP G+S 2L/10

GTIN (EAN) 4050118671544

Qty. 10 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Elérhetd eddig: 2025-06-01T00:00:00+02:00

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 14.5 mm Meélység (coll) 0.5709 inch
Magassag 9.3 mm Magassag (coll) 0.3661 inch
Szélesség 8.2 mm Szélesség (coll) 0.3228 inch
Nett6 tomeg 0449

Hémérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szin sziirke

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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